21122 Polohovaci stoly dlouhé s ukazatelem polohy
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Popis

Material:

Kozlik loZiska a sané z hlinikové slitiny, eloxované. Vodici sloupky nerezova
ocel, brousena. Vieteno nerezova ocel, valcovany zavit. Vedeni kluzné lozisko,
bezudrzbové. Indikator polohy z plastu.

Provedeni:
Radialni ville vedeni je mensi nez 0,02 mm. Axialni vile Zadna. Vieteno samosvorné,
dodate¢na moznost sevfeni.

Upozornéni:

Diky témér bezviilovému vedeni a absolutné bezvillovému vietenu neni k prestaveni
zapottebi Zzadné povolovani a svirani vietena.

Digitalni indikator polohy s pfesnosti indikace 0,1 mm, Cisla vzestupné pfi otaceni
doprava. Udaj indikatoru polohy Ize bez pouZiti nastroje nastavovat otagenim
unaseciho krouzku. Montazni polohu indikatoru polohy Ize zajistit Sroubem ve 4
polohach U konstrukéni velikosti 25 jsou mozné 3 polohy (nahofe, vpravo a vievo).
Polohovaci sttll Ize na stavebnicovém principu v pfislusné konstrukéni velikosti
jednoduSe kombinovat.
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My X

Objednaci ¢islo B B1 B2D D1 D2 D3 D4 D5 HHI H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L4 L5 Zdvih F1 F2 F3

S N | N
21122-08 46 | 36 {21]26/23| Mo6x1 |8 | M4 | 4 |24/20| 27 (23| 14 | 6 |175/120| 46 | 36 |12/8,5/23| 48 | 200 | 200 | 200 | 3,6 | 3,6 | 3,6

21122-12 75|60 |38|26/23| M6x1 (12| M6 | 6 |28)25|28,5|27|15,5| 7 |235/180| 75 | 60 |15/ 11 |23| 73 | 300 | 300 | 300 | 18 | 18 | 18
21122-25 150(130|90 (52|46 | M16x2 (25| M10|10(53|50| 54 (52| 28 |13|388/|290(150|130|25/ 18 |36| 86 |1000 | 1000|1000 | 65 | 65 | 18
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