21322 _A Listy valeckového vedeni provedeni A pro pevné lozisko

Popis

Material:
Ocel na valiva loZiska.

Provedeni:
pozinkovano.
Valeckové drahy indukéné kaleny a brouseny.

Pokyny k objednani:
Upeviiovaci Srouby jsou soucasti dodavky.

Upozornéni:
Kompaktni vodici kolejnice profilu C s uvniti umisténymi kalenymi véle¢kovymi
drahami. Systém pracuije i pfi vy$Sich zatéZich velmi tiSe.

JelikoZ Sroub v otvoru ma vili, Ize kolejni¢ku pfi montaZi vyrovnat.

Pro dosazeni poZadovanych vlastnosti chodu musi byt mezi vale¢kovou drahou a
véaleCkem vzdy jemna vrstviCka maziva, ktera zaroven chrani valeCkové drahy proti
korozi.

Na vyzadani:
Délky az max. 4080 mm.

Objednaci €islo Provedeni Velikost

21322-118X A 18 18128 M4 95 825 240/400/560/800/1040/1200 15] 2
21322-128X A 28 28| 3 M5 1 12,25 400/560/800/1040/1200/1440 1 2
21322-135X A 35 35|35 M6 14,5 16 400/560/800/1040/1200/1440 2 |27
21322-143X A 43 43 1 45 M8 18 21 400/560/800/1040/1200/1520/2000 2,531
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