23023 Elastomerové zubové spojky z sevieni pomoci zavitového koliku

Popis

Material:
Viceramenny kotou¢ spojky z polyuretanu o tvrdosti 98-A podle Shoreho, naboj z
hliniku.

Provedeni:
Bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Sevreni naboje pomoci zavitového koliku je nejlevnéjsi alternativa k zubovym
elastomerovym spojkam s radialnim svéracim nabojem (23022). Diky sevieni
naboje zavitovymi koliky Ize docilit vyrazné kratSich montaznich ¢ast. Spojky je
mozné montovat v kompletné sestaveném stavu, popf. je t6Z mozna i zasuvna
montaz. Slabé potfeni hvézdice olejem minimalizuje silu potfebnou k montazi. Je
nutné dodrzet potfebny utahovaci moment zavitového koliku. Pro snazsi demontaz
doporucujeme opatfit hfidel rovinnou ploSkou.

Montaz:

Spojeni éepl hridele s otvorem naboje je tfeba zvolit jako prechodné ulozeni. Ve by
méla ¢init min. 0,01 mm a max. 0,04 mm, napf.

hfidel: @ 6 7

naboj @ 6 H8.

Priiméry, které jsou mensi nez D min., jsou mozné, bezpecny prenos jmenovitého
momentu spojky vSak jiz neni zarucen.

Na vyzadani:
Pozadované otvory naboje D1 a D2 separatné s toleranéni tfidou nebo s toleranénim
polem.

0dkaz na vykres:
1) Elastomerova hvézdice
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23023 Elastomerové zubové spojky z sevieni pomoci zavitového koliku

L1 ‘ L2 | L1 _

23023-0020 2 2 0,00021 0,007 0,6 0,1 0,7

23023-0050 5 5 0,001 0,016 0,8 0,1 0,7

23023-0125 12,5 12,5 0,0059 0,038 1 0,1 1,7
23023-0020 3 3 6 14 |22 | 7 8 3,5 M3
23023-0050 5 5 9,53 20 | 30 | 10 | 10 5 M3
23023-0125 8 8 14 30 | 35 | 11 | 13 55 M4
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