27803 Kruhové zakladny ke kloubovym nozkam z nerezu
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Material:
Zékladna nerezova 1.4301.
Jadro z termoplastu PA.
Gumova podlozka TPE.

Provedeni:
Kruhova zakladna bez povrchové Upravy.
Gumova podlozka je svétle Seda, tésnici. Tvrdost 70 Shore A.

Rozsah pouziti od -20 °C do +100 °C.

Upozornéni:
Nerezové kruhové zakladny se vyznacuji gumovou podlozkou spojenou S nerezovou

zakladnou a jadrem. Gumova podlozka je odolna proti oleji a vodé (do 60 °C). Navic
je antibakteridlni a antimikrobidini, takze se da pouzit i v potravinarském prlimyslu.

Kloubové nozky se skladaji z kruhové zékladny a rektifikacniho Sroubu nebo
kulickového kloubu. Kazdou zakladnu Ize kombinovat s libovolnym rektifikatnim

Sroubem, resp. kuliCkovym kloubem.
Prislusné rektifikacni Srouby viz 27810.
Pfislusné kulickové klouby viz 27811.

0dkaz na vykres:
1) Jadro PA
2) Gumova podlozka
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27803 Kruhové zakladny ke kloubovym nozkam z nerezu

27803-1060 58,5 29 7
27803-1080 78,5 29 7
27803-1100 98,5 29 7
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