27817 Kruhové zakladny ke stavitelnym nozkam ze zinkové slitiny nebo z nerezu

Popis

Material:
Kruhova zakladna, tlakovy zinkovy odlitek nebo nerezova ocel 1.4305.
Protiskluzova plocha z termoplastického elastomeru.

Provedeni:
Kruhova zakladna ze zinkové slitiny, ¢erné komaxitované. Kruhové zakladna
nerezova bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Stavitelné noZky se skladaji z kruhové zakladny a rektifikacniho Sroubu. Kazdou
zakladnu Ize kombinovat s libovolnym rektifikacnim Sroubem.

Protiskluzova podlozka absorbuje vibrace a zabrariuje uvolnéni nebo sklouznuti
opérné nozky.

Pfislusné rektifikacni Srouby viz 27828.

Odkaz na vykres:

Provedeni A bez otvoru pro naSroubovani bez protiskluzové podlozky

Provedeni B bez otvoru pro naSroubovani s protiskluzovou podlozkou

Provedeni C s otvorem pro naSroubovani (otevienym) bez protiskluzové podlozky
Provedeni D s otvorem pro naSroubovani (otevienym) s protiskluzovou podlozkou
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27817-10401 A zinek 40 - 18 20
27817-10451 A zinek 45 - 18 25
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27817 Kruhové zakladny ke stavitelnym nozkam ze zinkové slitiny nebo z nerezu

Objednaci Cislo Provedeni Material Zatizitelnost
zékladni max. kN
téleso

27817-10501 A zinek 50 18 25
27817-10601 A zinek 60 - 18 35
27817-10801 A zinek 80 - 18 35
27817-11001 A zinek 100 - 18 35
27817-11201 A zinek 120 - 18 35
27817-10602 A nerezova ocel 60 - 18 45
27817-10802 A nerezova ocel 80 - 18 45
27817-11002 A nerezova ocel 100 - 18 45
27817-20601 B zinek 60 - 20 35
27817-20801 B zinek 80 - 20 35
27817-21001 B zinek 100 - 20 35
27817-21201 B zinek 120 - 20 35
27817-20602 B nerezova ocel 60 - 20 45
27817-20802 B nerezova ocel 80 - 20 45
27817-21002 B nerezova ocel 100 - 20 45
27817-30801 C zinek 80 55 | 18 35
27817-31001 C zinek 100 74 | 18 35
27817-30802 C nerezova ocel 80 55 | 18 45
27817-31002 C nerezova ocel 100 74 18 45
27817-40801 D zinek 80 55 | 20 35
27817-41001 D zinek 100 74 | 20 35
27817-40802 D nerezova ocel 80 55 | 20 45
27817-41002 D nerezova ocel 100 74 | 20 45
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