28000_A olejoznaky, provedeni A, bez teploméru

Popis

Material:

Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.
0-krouzek a ploché tésnéni z pryze (NBR).
Reflektor z hliniku.

Sroub a $estihranna matice z oceli.

| Provedeni:
Pouzdro prtihledné, vysoka mechanicka pevnost, odolné vici starnuti materialu,
; i teplotni odolnost do 100 °C.
{ ol Tlakovéa odolnost pfi 20 °C az 10 bar, pfi 60 °C aZ 8 bar.
! Reflektor bile lakovany, znackovaci ¢arky, resp. stupnice ¢erna.
Sroub a Sestihranna matice, pozinkované.

Upozornéni:

Olejoznaky je mozné vyuzit jednak tak, jak je znazornéno, nebo mohou byt
nainstalovany pfimo do otvoril se zavitem. Vzdalenost mezi osami pro montazni
otvory = L1 +0,3.

Max. utahovaci moment upevriovacich Sroub( ¢ini 5 Nm.

Odkaz na vykres:
1) Ploché tésnéni
2) 0-krouzek

D1

L2

L1
L3

I

© norelem www.norelem.com




28000_A olejoznaky, provedeni A, bez teploméru

upeviovacich

Objednaci €islo Provedeni B D1 H H1 Pocet
Sroubd

28000-1076
28000-1127 A 27 M12 19 | 18 151 127 95 | 80 2
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