28034_A 0dvzdusiiovaci Srouby, provedeni A, bez filtru vzduchu

Popis

Material:
Pouzdro, kryt, termoplast, polyamid 66. 0-krouzek guma (NBR).

Provedeni:
Pouzdro ¢erné, kryt Gerveny.

Teplotni rozsah:
Teplotni odolnost u oleje az do 100 °C.

0dkaz na vykres:
1) Kryt
2) 0-krouzek
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28034-136038 A 36 G3/8 23 17 1
28034-141012 A M G1/2 28 18 12
28034-147034 A 47 G3/4 33 17 12
28034-152100 A 52 G1 38 20 12
28034-163114 A 63 G11/4 49 23 13
28034-163112 A 63 G11/2 55 23 13,5
28034-1361615 A 36 M16x1,5 23 17 1
28034-1411815 A 4 M18x1,5 28 17,5 12
28034-1412015 A M M20x1,5 28 17,5 12
28034-1412215 A Al M22x1,5 28 17,5 12
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