29002 Krizové svorky plast

Popis

Material:

Termoplast.

Sroub s valcovou hlavou podie DIN 7984 a Sestihranna matice podle DIN 985, z
oceli.

Provedeni:
Cerné.
Sroub s valcovou hlavou, Sestihranna matice, pozinkované.

Upozornéni:

Pomoci trubkové kfizové spojky je mozné dil je mozné sevrit trubky s ¢tvercovym
profilem o délce zakladny 30 mm. Je-li tfeba seviit trubky mensich rozméril nebo
zménit trubku se étvercovym profilem na kulaty, je to mozné provést pomoci
redukénich pouzder 29040.

Na vyzadani:
Umélohmotna svéraci paka pro upevnéni.
PrisluSenstvi:

- Redukéni pouzdra 29040
- Trubky s kruhovym a Gtvercovym profilem 29050
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29002 Kfizové svorky plast

Objednaci Cislo A B

29002-3030 30 30
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