27907 Tazné pruzinoveé zavésy na hlinikovy profil 0,7 Nm

Popis

Material:

Hlinik 6060 T5.

Zakryvaijici zaslepka PA 6.6.
\lymezovaci podlozky POM.

~ Provedeni:
£ » Cerné eloxovano.
AN <‘ Bezbarvé eloxovano.
Upozornéni:
Zavesy s raviact pruinay Zavisy s otevract pruinou Zavésy jsou vybaveny integrovanou upinaci pruzinou z oceli. To umoziiuje

R — automaticke otevirani a zavirani dvefi a klapek.
et Uhel rozevFeni 270°.
Kroutici moment pruZiny pfi otevirani:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm

Kroutici moment pruziny pfi zavirani:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm

Zavésy jsou dimenzovany pro vice nez 30 000 spinacich cykll.
Upevnéni valcovych Sroubd podle DIN 912/ DIN EN IS0 4762.

U uvedenych hodnot zatizeni zavést se jedna o nezavazné orientacni hodnoty bez
zohlednéni soucinitele bezpecnosti a s vylou¢enim jakéhokoliv ruéeni. Uvedené
hodnoty slouzi pouze k informa¢nim Gceldim a nepfedstavuji zadné pravné zavazné
zaruceni vlastnosti.

Hodnoty zatizeni se méfi za laboratornich podminek. Zda je zavés vhodny pro
prisluSné pouziti, musi uzivatel rozhodnout individuainé.

Rliznorodost materialli, do kterych se upeviiuji zavésy, a druhy upevnéni,
povétrnostni podminky a opotifebeni mohou ovlivnit namérené hodnoty.

Teplotni rozsah:

od -20 °C do +80 °C

Prislusenstvi:

Srouby s vélcovou hlavou s vnitfnim $estihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
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27907 Tazné pruzinoveé zavésy na hlinikovy profil 0,7 Nm
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27907-556701 pruzina oteviraci cerna eloxovano 55|38 67|48 |63 18| 45 | 5000 4200
27907-55670 pruzina oteviraci bezbarvé eloxovano 55|38 67|48 |63 18 | 45 | 5000 4200
27907-556711 pruzina uzaviraci cerna eloxovano 55138 67|48 |63 18| 45 | 5000 4200
27907-55671 pruzina uzaviraci bezbarvé eloxovano 55|38 67|48 |63 18| 45 | 5000 4200
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