22420 0zubené tyce z oceli ozubeni frézované, pfimé ozubeni, uhel zabéru 20°

Popis

Material:
Ocel 1.0503 (C45).

Provedeni:
Frézované ozubeni, pfimé ozubeni.
Uhel zabéru 20°, bez povrchové Upravy.

Upozornéni:
0zubené tyce jsou vhodné pro souvislou montaz.

Priklad
souvislé montaze

22420-010150X1000 1 15 | 15 14 1000 1002,17
22420-010150X2000 1 15 | 15 14 2000 2001,19
22420-010150X500 1 15 | 15 14 500 499,51
22420-015170X1000 15 17 | 17 15,5 1000 1003,74
22420-015170X2000 1,5 17 | 17 15,5 2000 2002,77
22420-015170X500 15 17 | 17 15,5 500 499,51
22420-020200X1000 2 20 | 20 18 1000 1005,31
22420-020200X2000 2 20 | 20 18 2000 2004,34
22420-020200X500 2 20 | 20 18 500 502,65
22420-025250X1000 25 25 | 25 22,5 1000 1005,31
22420-025250X2000 2,5 25 | 25 22,5 2000 2002,77
22420-025250X500 2,5 25 | 25 22,5 500 502,65
22420-030300X1000 3 30 | 30 27 1000 1008,45
22420-030300X2000 3 30 | 30 27 2000 2007,48
22420-030300X500 3 30 | 30 27 500 499,51
22420-040300X1000 4 30 | 30 26 1000 1005,31
22420-040300X2000 4 30 | 30 26 2000 2010,62
22420-040400X500 4 40 | 40 36 500 502,65
22420-040400X1000 4 40 | 40 36 1000 1005,31
22420-040400X2000 4 40 | 40 36 2000 2010,62
22420-040400X3000 4 40 | 40 36 3000 3003,36
22420-050500X500 5 50 | 50 45 500 502,65
22420-050500X1000 5 50 | 50 45 1000 1005,31
22420-050500X2000 5 50 | 50 45 2000 2010,62
22420-050500X3000 5 50 | 50 45 3000 3000,22
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22420 Ozubené tyce z oceli ozubeni frézované, pfimé ozubeni, uhel zabéru 2

Objednaci Cislo L L
jmenovita skutecna délka
délka
22420-060600X1000 6
22420-060600X2000 6 60 | 60 54 2000 2016,9
22420-080800X1000 8 80 | 80 72 1000 1005,31
22420-080800X2000 8 80 | 80 72 2000 2010,62
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