22500 Sady Snekovych kol, pravochodych rozte¢ os 31 mm

Popis

Material:
Snek z oceli.
Snekové kolo CuZn37Mn3AI2PbSi-S40.

Provedeni:
Snek pravotogivy, vytvrzeny HV 620 — 700, strany a vyvrt brouSené.

Pokyny k objednani:
Kola/Sneky Ize kombinovat do sad Snekovych kol pouze se stejnou rozteci os a
stejnym pfevodovym pomérem.

Upozornéni:

Sada Snekového kola se sklada ze Sneku a Snekového kola. Vhodné pro vytvoreni
$nekovych prevod( s thlem osy 90°. Pomoci Snekového prevodu jsou velmi velké
prevody do pomalé rychlosti realizovatelné s pouze jednim rychlostnim stupném.

Ozubeni mé profil boku K. Uhel zabéru &ini 15°. Sady $nekovych kol jsou hotové
vyvrtané.

U uvedenych vystupnich moment(i T2 jde o pripustné vystupni momenty na
Snekovém kole. Ty plati pro vstupni otacky 2800 ot/min. Sneku.

Sady Snekovych kol jsou vhodné pro trvaly provoz pfi vysokych otackach a vysokych
toCivych momentech.

0dkaz na vykres:
1) brouseno
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Objednaci Cislo Obrazek

Nazev Prevodovy pomér Uhel stoupani ModulZ1 D1

D3 Z2 D2 | D4 Hnaci moment T2 = Hnaci moment T2 | Hnaci moment T2
(Nm) (Nm) (Nm)
mineralni tuk mineralni olej synteticky olej
22500-311002 1,25 10/17,6 | 20,1 44 53 6,6
\22500-312002\ \SnekovéKoIo\ 2,5:1 \ 45°15 1,25 -] - \ - \25\44,4 46,9 44 \ 53 \

6,6
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kol, pravochodych rozte¢ os 31 mm

Objednaci €islo Obrazek Nazev Prevodovy pomér = Uhel stoupani ModulZ1 D1 | D3 Z2 D2 | D4 Hnaci moment T2 = Hnaci moment T2 | Hnaci moment T2

(Nm) (Nm) (Nm)
mineralni tuk mineralni olej synteticky olej
(RS

22500-311003 Snek - 35°10 1,15 10(19,97(22,27| - | - - 45 54 6,7
22500-312003 Snekové Kolo 31 35°10 115[-] - - 1301(42,03 44,5 45 54 6,7
22500-311004 Snek - 25°24 125|7/20,4|1229| - | - - 9 10,8 13,5
22500-312004 Snekové Kolo 4,28:1 25°24 125 |-| - - 130|416 45 9 10,8 13,5
22500-311005 Snek - 23° 46 1,3 16(19,35/21,95| - | - - 9,5 11,4 14,2
22500-312005 Snekové Kolo 5:1 23° 46 1,3 |-] - - 130/42,65 46,5 9,5 11,4 14,2
22500-311006 Snek - 18°13 1,3 |5/20,8/234|-| - - 7,6 9,1 11,4
22500-312006 Snekové Kolo 6:1 18°13 1,3 |- - - 130(41,2 45 7,6 9,1 11,4
22500-311007 Snek - 20° 32 1,56 |4{171/20,1| - | - - 9,7 11,6 14,5
22500-312007 Snekové Kolo 71 20° 32 1,5 |-] - - 128|449 488 9,7 11,6 14,5
22500-311008 Snek - 19° 49 1,75(3[155[ 19 [ - | - - 10 12 15
22500-312008 Snekové Kolo 8,33:1 19° 49 1,75 -] - - |25]46,5 51 10 12 15
22500-311010 Snek - 12°50 1,4 13/189|21,7| - | - - 9,5 11,4 14,2
22500-312010 Snekové Kolo 10:1 12°50 1,4 |- - - 130|43,1 47 9,5 11,4 14,2
22500-311012 Snek - 13°55 1253156 (181| - | - - 12,1 14,5 18,1
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22500 Sady Snekovych kol, pravochodych rozte¢ os 31 mm

Objednaci €islo Obrazek Nazev 4 | Hnaci moment T2 = Hnaci moment T2 | Hnaci mom
(Nm) (Nm) (Nm)
mineralni tuk mineralni olej synteticky olej
22500-312012 Snekové Kolo
22500-311015 Snek - 10° 40 15 |2/16,2(19,2| - | - - 10,7 12,8 16
22500-312015 Snekové Kolo 15:1 10° 40 15 -] - - |30[45,8 50 10,7 12,8 16
22500-311018 Snek - 8° 44 1,2512(16,46(18,96| - | - - 10,3 12,4 15,4
22500-312018 Snekové Kolo 18:1 8° 44 1,25 |- - - |3645,54 48,8 10,3 12,4 15,4
22500-311020 Snek - 7° 49 0,75|3(16,54/18,04| - | - - 8,3 10 12,4
22500-312020 Snekové Kolo 20:1 7° 49 0,75 |-| - - |60|45,46 48 8,3 10 12,4
22500-311022 Snek - 6° 29 1 (211771197 - | - - 9,6 11,5 14,4
22500-312022 Snekové Kolo 22:1 6° 29 1 - - - 441443 48 9,6 11,5 14,4
22500-311023 Snek - 7°29 2 |1(1535(19,35 - | - - 10,5 12,6 15,7
22500-312023 Snekové Kolo 23:1 7° 29 2 |- - - |23/46,65 52 10,5 12,6 15,7
22500-311024 Snek - 5°4 1,751(19,8(233| - | - - 9,2 11 13,8
22500-312024 Snekové Kolo 24:1 5°4 1,75 - - - 241422 47 9,2 11 13,8
22500-311025 Snek - 5°35 1,751 18 [21,5] - | - - 9,6 11,5 14,4
22500-312025 Snekové Kolo 25:1 5°35 1,75 - - - |25| 44 48,5 9,6 11,5 14,4
22500-311028 Snek - 4°20 15 [1/19,85[22,85/ - | - - 9,1 10,9 13,6
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22500 Sady Snekovych kol, pravochodych rozte¢ os 31 mm

Objednaci €islo Obrazek Nazev Prevodovy pomér = Uhel stoupani ModulZ1 D1 | D3 Z2 D2 | D4 Hnaci moment T2 = Hnaci moment T2 | Hnaci moment T2

(Nm) () (Nm)
mineralni tuk mineralni olej synteticky olej
22500-312028 Snekové Kolo 28:1 4°20 1,5 |- - - 128|42,1546,5 9,1 10,9 13,6
22500-311030 Snek - 5°7 1,5 (1/16,8(19,8| - | - - 10,3 12,4 15,4
22500-312030 Snekové Kolo 30:1 5°7 1,5 |-] - - 130|45,2 48,8 10,3 12,4 15,4
22500-311032 Snek - 4° 45 1,4 111169 (19,7| - | - - 10,2 12,2 15,3
22500-312032 Snekové Kolo 32:1 4° 45 14 |-| - - |32/45,1 48,8 10,2 12,2 15,3
22500-311038 Snek - 5°1 1,25|1/14,3|16,8| - | - - 11,4 13,7 171
22500-312038 Snekové Kolo 38:1 5°1 1,25 |-| - - 138|477 51,2 11,4 13,7 17,1
22500-311045 Snek - 3°23 1 (1/16,93/18,93 - | - - 9,5 11,4 14,2
22500-312045 Snekové Kolo 45:1 3°23 1 - - - |4545,07 48 9,5 11,4 14,2
22500-311050 Snek - 3°3 09 |1/16,9(18,7| - | - - 9 10,8 13,5
22500-312050 Snekové Kolo 50:1 3°3 09 |-| - - 150|451 48 9 10,8 13,5
22500-311055 Snek - 4°12 09 (1123|141 - | - - 10,4 12,5 15,6
22500-312055 Snekové Kolo 55:1 4°12 09 |-| - - 155|49,7 52 10,4 12,5 15,6
22500-311060 Snek - 2°33 0,75/1/16,9|184| - | - - 8,2 9,8 12,3
22500-312060 Snekové Kolo 60:1 2°33 0,75 |-| - - |60|45,1 48 8,2 9,8 12,3
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22500 Sady Snekovych kol, pravochodych rozte¢ os 31 mm

Prevodovy pomér Uhel stoupani ModulZ1 D1

Objednaci €islo Obrazek

22500-311070

Nazev

4 | Hnaci moment T2 = Hnaci moment T2
(Nm)
mineralni tuk

(Nm)

mineralni olej

Hnaci mom
(Nm)
synteticky olej

22500-312070 Snekové Kolo 70:1 3°7 0,7 |- - - |70|49,1 52 9 10,8 13,6
22500-311075 Snek - 2°2 06 (1169181 -| - - 73 8,8 10,9
22500-312075 Snekové Kolo 75:1 2°2 06 |-| - - |75|451 47 73 8,8 10,9
22500-311090 Snek - 1° 4 05 |1 17 |18 |-| - - 6,4 7,7 9,6
22500-312090 Snekové Kolo 90:1 1°H 05 |-| - - |90| 45 48 6,4 7,7 9,6
22500-311100 Snek - 2°24 0,5 |1(11,96/12,96| - | - - 74 8,9 111
22500-312100 Snekové Kolo 100:1 2°24 05 |- - - |100/50,04 52,7 7,4 8,9 11
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