Modularni sestaveni kloubovych nozek

Pouziti:

Nozky s kloubem jsou koncipovany
modularné. Jednotlivé komponenty Ize dle
pfipadu pouZiti individualné kombinovat.
Kloubové nohy tak nachazi své vyuziti

od pfistrojti, riiznych zafizeni az po
nabytkarsky pramysl.

Modularni sestaveni:

Nozky se skladaji ze dvou Casti: z kruhové
zékladny a z rektifikacniho Sroubu, resp.
kulikového kloubu. Kazda zakladna je
kombinovatelna s kazdym z pfisluSnych
rektifikacnich Sroubd, resp. kulickovych
kloub( (viz obr. 1).

Montaz:

Jemnymi udery kladivem zarazit kuli¢ku
rektifikacniho Sroubu nebo kulickového
kloubu do kruhové zékladny nozky. V
pfipadé potfeby je mozné jednoduchym
zpdsobem prorazit oba upeviiovaci otvory
v kruhové zakladné, takze je mozné
upevnit zakladnu k podloZce.

Vyska kloubové podpéry:

Nozky s kloubem maji nezavisle na
velikosti kruhové zakladny, rektifikacniho
Sroubu €i kulickového kloubu vzdy
minimalni vySku H = 22,5 mm (viz. obr. 2).
Pfi montazi rektifikacniho Sroubu se vySka
celkové kloubové nozky vypocita z délky
rektifikaniho Sroubu + vySky Sestihranu
+ 22,5 mm. (Celkova vyska kloubové
nozky = L + L1 + 22,5 mm)

V pfipadé montaze s kuliCkovym kloubem
odpada délka L.

Pokyny k objednani:

V pfipadé dodani jiz sestavené kombinace
kruhové zakladny s rektifikatnim
Sroubem, popf. s kulickovym kloubem

je nutné zadat objednaci ¢islo zakladny

a Sroubu, popr. kulickového kloubu s
dodatkem ,,smontované“ (viz priklad
vystavené objednavky na pfislusné strané
produkt().

@ rektif Sroubu
M6 — M24

Kulickova hlava
M6 — M8
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@ kruhové zékladny

30 mm —120 mm

Obr. 2

MontaZ s rektifikacnim Sroubem

H=

L1

22,5 mm

MontaZ s kulickovym kloubem

Uhel vychyleni rektifikaéniho $roubu,
popf. kuliékového kloubu:

22,5 mm

H=,
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