Technické pokyny pro pojezdova kola pro otocna a pevna

elektricky vodiva

Elektricky vodiva kola, fidici a pevné kladky se pouZzivaji k
zajisténi ochrany pred elektrostatickym vybojem, ktery mize
byt zpiisobovan prepravnimi zafizenimi nebo prepravovanymi
predméty. Jejich pouZitim Ize zabranit poSkozenim

citlivych prepravovanych predmétil nebo také bolestivym
elektrostatickym vybojlim pfi pouZzivani pojezdu.

A proto jsou nejdulezitéjSimi systémové prvky v témér vSech
priimyslovych obastech od elektropriimyslu a polovodic¢ového
priimyslu, pies automobilovy priimys| aZ po nemocnice a
Iékarskou techniku. Také pouziti v oblastech ohrozenych
vybuchem je neodmyslitelné.

@

Podle normy pro kola a kladky (DIN EN 12530 — 12533) plati kolo nebo kladka jako elekiricky vodiva, kdyz jeji ohmicky odpor nepiekroci

104 Q.

Aby bylo mozno zarucit tyto pozadavky, testuji se elektricky vodiva kola podle
normy DIN EN 12527.

Vlivem znecisténi béhounu nebo v ddsledku jinych vlivii se milZze omezit
ucinnost vodivosti béhem provozu a proto ji musi provozovatel v pravidelnych
intervalech kontrolovat.
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