V4

Technické pokyny pro vratny drzak meéricich hodin

Pro alternativni montaz vratného drzaku
méficich hodin:
— Upeviiovaci adaptér M8/M6
(dvojity zavit)
— Upeviovaci adaptér M8/08
(zavit a hladky Cep)

Kazdy z obou upeviiovacich adaptéri je
vzdy dodavan spolu s jednim vratnym
drzakem méficich hodin.
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Zména sméru snimani:
jednoduchym pfemontovanim tlaéné pruziny (z vnitfni na vnéjsi stranu)
Ize jednoduSe zménit smér snimani.

Tla¢na pruzina na
vneéjsi strané
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Tlaéna pruzina, vnitfni
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Priklad pouziti k soubézné kontrole 4 vyskovych rozméru s
vratnym drzakem méricich hodin

zménény smer snimani
33000 33070 (premontovanim tlacné pruziny)
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