27632-02 Klouboveé lozisko tvarové rady K / E DIN IS0 12240-1

‘Rost Popis
frei
sTanLESS sTesL Material:
LoZiskova panev z nerezové oceli 1.4571.

Kulovita ¢ast kloubu z nerezové oceli 1.4034.
Tkanivo PTFE — nerezova vlozka.

Provedeni:
brouseno, leSténo.

Upozornéni:
Pro pouziti pod vysokym tlakem, pfi dynamickém zatizeni. Pfipojovaci rozméry
odpovidaji normé DIN ISO 12240-1 E/ K.
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27632-02 Klouboveé lozisko tvarové rady K / E DIN IS0 12240-1
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Kloubové lozZisko tvarové fady K DIN IS0 12240-1
27632-02-10513 rozmérova rada k 5H7 13h7 |8 6 | 11,11 |13° 7500 12500 600
27632-02-10615 rozmérova rada k 6 H7 15h7 | 9| 675 | 127 |13° 9300 15500 530
27632-02-10818 rozmeérova rada k 8H7 18h7 |12 9 | 1587 | 14° 16700 27800 420
27632-02-11021 rozmérova rada k 10 H7 21h7  [14] 105 | 19,05 | 13° 23400 39000 350
27632-02-11224 rozmeérova rada k 12H7 | 245h7 |16| 12 | 2222 [13° 32000 34500 300
27632-02-11631 rozmérova fada k 16H7 | 31,5h7 [21| 15 | 2857 |15° 52500 88000 230
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27632-02 Kloubové lozisko tvarové rady K / E DIN ISO 12240-1

Kloubové lozisko tvarové rady E DIN ISO 12240-1

Objednaci Cislo Provedeni 1 Nosnosti Nosnosti
dynamicky staticky
N [\
27632-02-20614 rozmérova fada e 6-0,008 14 -0,008 6| 4 10| 13° 4000 9000
27632-02-20816 rozmérové fada e 8-0,008 16 -0,008 8|5 |13] 15° 7000 15600
27632-02-21019 rozmérova fada e 10-0,008 19-0,009 916 16| 12° 10000 23400
27632-02-21222 rozmérova fada e 12-0,008 22 -0,009 10 7 |18 11° 14000 32000
27632-02-21630 rozmérovd fada e 16 -0,008 30-0,009 14110 [ 25| 10° 39000 65000
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