96521_A Tésnici profily pro ochranu hran s integrovanym jadrem z ocelového I

dratu, provedeni A

R

Minimalni polomér ohybu:

© norelem

Popis

Material:
Ochrana hran EPDM nebo PVC.
Tésnéni mechova pryz EPDM.

Provedeni:
Cerné.

Upozornéni:

Kromé funkce ochrany hran maji tyto profily také funkci tésnéni proti vihkosti, prachu
a necistotam jinych komponent, jako jsou dvere, klapky nebo kryty skfini. V zavislosti
na tvaru profilu z houbové pryZe jsou mozné aplikace v nejriiznéjSich oblastech
pouZiti.

Doporucujeme stlagit tésnéni tésnicich profili pro ochranu hran o max. 50 %
(komprese).

Aby bylo zajisténo co nejlepsi tésnéni, mélo by byt tésnéni stlaceno na 30-40 %.
Udaje jsou jen doporuéenim; v praxi jsou individuainé zavislé na aplikaci a pouzitych
dilech.

Certifikaty UL50, UL50E a UL94HB.

Montaz:

Jednoducha, rychla a bezproblémova montaz. Po pfitlaéeni rukou se tésnici profil
pro ochranu hran samocinné upne. Neni zapotfebi Zadny lepici nebo upeviovaci
material.

Na vyzadani:
DalSi délky.
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Objednaci Cislo Provedeni Material Rozsah sevreni Minimalni polomér ohybu

zékladni mm mm
téleso

96521-015X2000 A EPDM 2000 0,5-1,5 A=50 B=180 C=25 D=25 8|15
96521-015X5000 A EPDM 5000 0,5-1,5 A=50 B=180 C=25 D=25 8|15
96521-015X10000 A EPDM 10000 0,5-1,5 A=50 B=180 C=25 D=25 8|15
96521-015X20000 A EPDM 20000 0,5-1,5 A=50 B=180 C=25 D=25 8|15
96521-015X50000 A EPDM 50000 0,5-1,5 A=50 B=180 C=25 D=25 8|15
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