Modularni sestaveni stavitelné nozky

Pouziti:

NoZzky jsou koncipovany modulérné. Jednotlivé Obr. 1
komponenty Ize dle pfipadu pouZiti individualné

kombinovat. Stavitelné nozky nachazi tak

své vyuZziti u pristrojll, riiznych zafizeni az po

nabytkarsky priamysl. ﬁ%

Modularni vystavba:
Nozky se skladaji ze dvou ¢asti: z kruhové zakladny C ) 0 rektifikacniho roubu
a z rektifikaCniho Sroubu. Kazda zakladna M12 — M20

je kombinovatelna s kazdym z pfisluSnych

rektifikacnich Sroubd (viz obr. 1).

Montaz: [ ]
Rektifikacni Sroub ustavit do pfislusné zakladny a
upevnit spolu s distancnim krouzkem, podlozkou
a Sroubem ze spodni strany zakladny (samovolné
uvolnéni rektifikacniho Sroubu ze zékladny neni A A
mozné). Priirazem je mozné otevrit upeviiovaci
otvory v zakladné, takze je mozné upevnit zakladnu

k podloZce.
podloZce L/ \4

Vyska stavitelné nozky:

Minimalni vySka stavitelné nozky obnasi, nezavisle ﬁ% (@%\]
na velikosti kruhové zakladny nebo rektifikacniho
Sroubu vzdy minimalni vySku H = 30 mm (viz. @ kruhové zékladny
obr. 2). VySka celkové stavitelné nozky se tak 60 mm — 125 mm
vypocita z délky rektifikacniho Sroubu + 30 mm. <

(Celkova vySka stavitelné nozky = L + 30 mm)

Pokyny k objednani:

Maji-li byt kruhové zakladny s rektifikacnimi Srouby

dodany smontované, je tfeba k objednacimu

Cislu pfipojit poznamku ,,smontované“ (viz

priklad vystavené objednavky na prislusné strané

produktt). Uhel vychyleni rektifikaéniho Sroubu:

Obr. 2
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