03089_B Prémium - aretacni ¢epy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovym I

hribovitym uchytem, valcovym aretacnim ¢epem a pojistnou matici

Popis

Material:
Ocelové provedeni:
AretaCni kolik kaleny: Trida pevnosti 5.8.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305. Aretacni kolik 1.4034.

HFibovity Gchyt z tmavoSedého termoplastu.

Provedeni:
Ocelové provedent:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Fixace Fixace Nerezové provedeni:
Pouzdrem: bez pouzdra: Aretaéni kolik kaleny, broueny a bez povrchové Gpravy.
Aretaéni Gep Upozornéni:
1

Aretacni ¢epy Prémium se vyznacuji svymi vySSimi naroky na pevnost aretacniho
| Cepu a zavitového pouzdra. Kromé toho bylo na zavitové pouzdro umisténo stiedéni,
| které Ize vyuzit ke zvySeni presnosti polohovani. AretaCni Gepy se uzivaji tam, kde
%P ouzafo | je tfeba zabranit zméné aretacniho nastaveni pisobenim piicnych sil. Teprve po
ruénim vysunuti ¢epu je mozné nastavit jinou aretacni polohu. Pfi velkém namahani
pricnymi silami je tfeba vyuZit stfedici nastavec.
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Montaz:
Pfi pouZiti stfedéni pomoci zavitového pouzdra se doporucuje zhotovit zalicovani na
upinacim elementu pred vyfiznutim zavitu.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni a distancni krouzky.

Prislusenstvi:
Vhodné pouzdro valcové 03089.
Kontramatice 07212-....
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03089_B Prémium - aretacni ¢epy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovym

hribovitym uchytem, valcovym aretacnim ¢epem a pojistnou matici

D2
|
| !
|
! swi 17
N p SWw2
~ L 1l 1
oD T
~
! b 710038
© ; H7| I
== S| D4 ]
L % S
=) 3
D -0,01 )
B | -0,02 F3.0
: - ~— 70,05
D1
03089-42105 B ocel 5| M10x1 21| 8 | 6| 6-0,01/-002 4351177153 5 | 13 17 1,3 5 12
03089-42206 B ocel 6| M12x1,5 25/ 10 |8,5 8,5-0,01/-0,03 51,7208 17 3| 6 | 14 19 1,8 6 14
03089-42308 B ocel 8| M16x1,5 33|13,5/11| 11-0,01/-0,03 68 261023 4| 8 | 19 24 2,3 15 35
03089-42410 B ocel 10| M20x1,5 33| 17 |11| 11-0,01/-0,03 74 (281225 4| 10 | 22 30 2,8 15 34
03089-402105 B nerezovdocel |5 M10x1 21| 8 | 6| 6-0,01/-0,02 435(17/7153| 5 | 13 17 1,3 5 12
03089-402206 B nerezova ocel |6 | M12x1,5 25| 10 8,5/ 8,5-0,01/-0,03 51,7|20/8 17 3| 6 | 14 19 1,8 6 14
03089-402308 B nerezovd ocel |8| M16x1,5 33|13,5/11| 11-0,01/-0,03 68 261023 4| 8 | 19 24 2,3 15 35
03089-402410 B nerezovd ocel (10| M20x1,5 33| 17 |11| 11-0,01/-0,03 74 281225 4| 10 | 22 30 2,8 15 34
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