22202 Valeckové retézy trojité DIN 1SO 606, projmuta lamela
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Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
predbézné protazeno.

Pokyny k objednani:
Obsah obalové jednotky: 5 metrti s lichym poctem ¢lankl. Oboustranné zakonéeno
vnitfnim ¢lankem. Spojovaci ¢lanky je tfeba objednat samostatné.

Upozornéni:

ValeCkové fetézy evropské konstrukce podle DIN ISO 606 s projmutymi lamelami
(ISO €. 06 s primymi lamelami). VSechny fetézy jsou pfedbézné protazeny.

Prvni mazani: konzervacni olej na bazi mineralniho oleje.

B7 = maximalni hodnota pro zavérné ¢lanky.

Rozte¢ = PxB1

Teplotni rozsah:
-20 °C az +120 °C.
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22202 Valeckové retézy trojité DIN ISO

Objednaci €islo Déleni Déleni ~L Pocet Sila na mezi

stupnice, stupnice Clanki pevnosti
v palcich mm F min. kN

22202-0380732525 3/8X7/32 9,525 x 5,72

22202-0120516393 08 B-3 1/2X5/16 12,7x7,75 11,3 | 449 39| 851 |4,45| 1392 | 11,81 | ~5000 | 393 44,5

22202-0580308315 10B-3 5/8X3/8 15,875 x 9,65 13,28 | 52,8 |4,1| 10,16 | 5,08 | 16,59 | 14,73 | ~5000 315 66,7

22202-0340716263 12B-3 3/4X7/16 19,05x 11,68 15,62 | 61,7 | 4,6 | 12,07 | 5,72 | 19,46 | 16,13 | ~5000 263 86,7

22202-1001702197 16 B-3 1X17,02mm 25,4x17,02 25,45 1 99,9 |5,4| 15,88 | 8,28 | 31,88 | 21,08 | ~5000 197 160
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