22253 Retézova kola, dvojité 1 1/4" x 3/4" DIN 1SO 606

Popis

Material:
Ocel C45.

Provedeni:
bez povrchové tpravy, nekaleno.

Upozornéni:

Retézova kola s jednostrannym néabojem pro valekové fetézy podie DIN ISO 606.
Retézova kola majf stredici otvor resp. jsou predvrtana (to se mdze lisit v zavislosti
na technologii vyroby). Z tohoto diivodu je rozmér D3 max. uvedeny v tabulce
maximalni hodnotou otvoru, se kterym jsou fetézova kola dodavana. Tento pilotni
otvor / stedici otvor miize zakaznik opatfit montaznim otvorem, montaznim otvorem
s drazkou nebo zavitovym otvorem. Alternativné milze zakaznik pouzit pouzdra ke
zmenSeni priméru.
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22253-21140340008 20 B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 8 96 82,96 53 20 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340009 20 B-2 1 1/4X3/4 31,75 x 19,56 9 106,5 92,84 63 20 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340010 20 B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 10 117 102,74 70 20 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340011 20 B-2 1 1/4X3/4 31,75 x 19,56 1 127 112,68 80 25 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340012 20 B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 12 137 122,68 90 25 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340013 20 B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 13 147,5 132,65 100 25 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340014 20 B-2 1 1/4X3/4 31,75 x 19,56 14 157,6 142,68 | 110 25 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340015 20 B-2 1 1/4X3/4 31,75x 19,56 15 167,7 152,72 120 25 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340016 20 B-2 1 1/4X3/4 31,75 x 19,56 16 177,7 162,75 120 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340017 20 B-2 11/4X3/4 31,75x 19,56 17 187,7 172,78 120 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340018 20 B-2 11/4X3/4 31,75x 19,56 18 197,8 182,85 120 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340019 20 B-2 1 1/4X3/4 31,75 x 19,56 19 207,9 192,91 120 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340020 20 B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 20 2179 202,98 120 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340021 20 B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 21 228 213,04 | 140 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340022 20 B-2 11/4X3/4 31,75x 19,56 22 238,1 223,11 140 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340023 20 B-2 11/4X3/4 31,75x 19,56 23 2482 233,17 | 140 30 18,2 | 54,6 - 35 32
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22253 Retézova kola, dvojité 1 1/4" x 3/4" DIN 1SO 606

22253-21140340024 20B-2 11/4X3/4 31,75 x19,56 24 258,3 243,23 | 140 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340025 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 25 268,4 253,33 | 140 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340026 20B-2 11/4X3/4 31,75x 19,56 26 278,4 2634 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340027 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 27 2885 273,48 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340028 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 28 2985 283,56 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340029 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 29 3086 293,65 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340030 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 30 318,7 303,75 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340031 20B-2 11/4X3/4 31,75x 19,56 31 3288 313,85 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340032 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 32 3389 32391 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340034 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 34 3591 3441 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340035 20 B-2 11/4X3/4 31,75x 19,56 35 369,2 3542 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340036 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 36 379,2 364,3 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340038 20B-2 11/4X3/4 31,75x 19,56 38 3994 38449 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340040 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 40 4196 404,66 | 150 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340045 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 45 4711 455,17 | 160 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340046 20 B-2 11/4X3/4 31,75x 19,56 46 4812 46526 | 160 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340050 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 50 521,6 505,65 | 160 | 30 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340057 20B-2 11/4X3/4 31,75x 19,56 57 592,3 576,36 | 180 | 40 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340076 20B-2 11/4X3/4 31,75 x19,56 76 7843 768,32 | 180 | 40 18,2 | 54,6 - 35 32
22253-21140340095 20B-2 11/4X3/4 31,75 x 19,56 95 976,2 960,28 | 200 | 40 18,2 | 54,6 - 35 32
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