07820_D Aretacni prvky, provedeni D s vnitinim ozubenim

Popis

Popis vyrobku:

Aretacni prvky se pouzivaji ke vzajemnému tvarovému spojeni dvou dilli v
libovolnych Ghlovych polohach. Aretadni prvky s vnitfnim ozubenim (provedeni A-
D) Ize s aretacnimi prvky s vnéjSim ozubenim (provedeni E-H) podle konkrétniho
pfipadu aplikace a moznosti montaze libovolné vzajemné kombinovat. Tlatna
pruzina podporuje rychlé pfemisténi do nové dhlové polohy.

Material:
Aretacni prvek, ocel 1.0718 nebo usletila ocel 1.4305.
PruZina, nerezova ocel 1.4310.

_ 1) _ 2 Sroub s valcovou hlavou , ocel nebo uslechtilé oceli A 2.
- Provedeni:
g"*ﬁ__“' @—“—* Aretacni prvek, z oceli, brynyrovany nebo z uslechtilé oceli bez provrchové tpravy.
Pruzina, bez povrchové Upravy.

Srouby s vélcovou hlavou, z oceli, tfida pevnosti 8.8, zagernéné nebo z nerezové
oceli A2-70, bez povrchové Upravy.

Pokyny k objednani:

U aretacnich prvki s vnitfnim ozubenim provedeni A a B jsou vZdy zahrnuty 2 Srouby
s valcovou hlavou s vnitfnim Sestihranem M3x8 resp. M5x10, soucasti dodavky.

U aretacnich prvkl s vnéjSim ozubenim (provedeni E-H) je soucasti dodavky vzdy
tlatna pruZzina z uslechtilé oceli.

Upozornéni:
K upevnéni aretacnich prvki tvaru A nebo B je tfeba pouzit Sroub s vélcovou hlavou
podle normy DIN 7984 s vnitfnim Sestihranem, nizka hlava.

Funkce:
Aretacni prvky se pouzivaji k rotacnimu nastaveni konstrukénich dil(i. MoZnosti
upevnéni Ize sestavovat podle Gcelu pouziti.

Prislusenstvi:
Srouby s vélcovou hlavou DIN 912/DIN EN 1SO 4762
Sroub s véalcovou hlavou DIN 6912

Odkaz na vykres:
1) vysunuto
2) zasunuto
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Objednaci Cislo

07820-42338

Provedeni

Material
zékladni
téleso
ocel

ni prvky, provedeni D s vnitfnim ozubenim

D
07820-43346 D ocel 18 | 18 6,2 5H8 M5 | 33 19,5 46
07820-142338 D nerezova ocel 12 | 12 4,2 3H8 M3 | 23 13,5 38
07820-143346 D nerezova ocel 18 | 18 6,2 5H8 M5 | 33 19,5 46
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