27798_MB Stavitelné nozky s otvorem

Popis

Material:
Kruhova zakladna pro nozky a zavitové vieteno z oceli.

Provedeni:
Kruhova zakladna pro nozky a zavitové vieteno pozinkovano.

Upozornéni:
RektifikaCni Sroub je s kruhovou zakladnou slisovan
otocné.
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27798_MB Stavitelné nozky s otvorem

27798-13008X016 s otvory 243 | 30| M8 4 1 27 16 13 2,5
27798-13008X020 s otvory 243 | 30| M8 4 1 31 20 13 2,5
27798-13008X030 s otvory 243 | 30| M8 4 1 4 30 13 2,5
27798-13008X040 s otvory 243 | 30| M8 4 1 51 40 13 2,5
27798-13008X050 s otvory 243 | 30| M8 4 1 61 50 13 25
27798-13010X016 s otvory 243 |30 | M10 4 12,5 285 |16 17 3,5
27798-13010X020 s otvory 243 |30 | M10 4 12,5 325 |20 17 35
27798-13010X030 s otvory 243 | 30| M10 4 12,5 425 |30 17 35
27798-13010X040 s otvory 243 |30 | M10 4 12,5 525 |40 17 3,5
27798-13010X050 s otvory 243 |30 | M10 4 12,5 625 |50 17 35
27798-13010X060 s otvory 243 | 30| M10 4 12,5 725 |60 17 35
27798-14008X016 s otvory 30 40 | M8 5 1 27 16 13 2,5
27798-14008X020 s otvory 30 40 | M8 5 1 31 20 13 2,5
27798-14008X030 s otvory 30 40 | M8 5 1 41 30 13 2,5
27798-14008X040 s otvory 30 40 | M8 5 1 51 40 13 25
27798-14008X050 s otvory 30 40 | M8 5 1 61 50 13 2,5
27798-14010X016 s otvory 30 40 | M10 5 1 27 16 17 3,5
27798-14010X020 s otvory 30 40 | M10 5 1 31 20 17 3,5
27798-14010X030 s otvory 30 40 | M10 5 1 41 30 17 3,5
27798-14010X040 s otvory 30 40 | M10 5 1 51 40 17 35
27798-14010X050 s otvory 30 40 | M10 5 1 61 50 17 35
27798-14010X060 s otvory 30 40 | M10 5 1 4 60 17 3,5
27798-15008X016 s otvory 35 50 | M8 55 | 125 285 |16 13 25
27798-15008X020 s otvory 35 50 | M8 55 | 125 325 |20 13 2,5
27798-15008X030 s otvory 35 50 | M8 55 | 125 425 130 13 2,5
27798-15008X040 s otvory 35 50 | M8 55 | 125 525 |40 13 2,5
27798-15008X050 s otvory 35 50 | M8 55 | 125 625 |50 13 2,5
27798-15010X016 s otvory 35 50 | M10 | 55 14 30 16 17 35
27798-15010X020 s otvory 35 50 | M10 | 55 14 34 20 17 3,5
27798-15010X030 s otvory 35 50 | M10 | 55 14 44 30 17 35
27798-15010X040 s otvory 35 50 | M10 | 55 14 54 |40 17 3,5
27798-15010X050 s otvory 35 50 | M10 | 55 14 64 50 17 3,5
27798-15010X060 s otvory 35 50 | M10 | 55 14 74 160 17 35
27798-16008X016 s otvory 46 60 | M8 55 | 135 295 |16 13 2,5
27798-16008X020 s otvory 46 60 | M8 55 | 135 335 |20 13 2,5
27798-16008X030 s otvory 46 60 | M8 55 | 135 435 |30 13 2,5
27798-16008X040 s otvory 46 60 | M8 55 | 135 535 |40 13 2,5
27798-16008X050 s otvory 46 60 | M8 55 | 135 635 |50 13 25
27798-16010X016 s otvory 46 60| M10 | 55 15 31 16 17 35
27798-16010X020 s otvory 46 60| M0 | 55 15 35 20 17 3,5
27798-16010X030 s otvory 46 60| M10 | 55 15 45 30 17 3,5
27798-16010X040 s otvory 46 60| M10 | 55 15 55 40 17 3,5
27798-16010X050 s otvory 46 60| M10 | 55 15 65 50 17 35
27798-16010X060 s otvory 46 60| M10 | 55 15 75 60 17 3,5
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