97990-13 Mazaci lisy dvouruéni

Popis

Material:
Pouzdro: ocel.
Hlavice mazaciho lisu: zinkovy tlakovy odlitek.

Upozornéni:

Dvouruéni mazaci lis pro Sroubovaci patrony na 500 g tuku. Pist ¢erpadla je vici
vélci licovan s vysokou presnosti. Tim nedochazi k pseudomazani. UpIné vyprazdnéni
patrony diky vakuovému principu. Rychla a ¢ista vyména patrony. Stav napIné a druh
mazaciho tuku Ize diky oteviené konstrukci stale sledovat.

Dodavka s pancéfovanou hadici a hubici.

Objem naplnéni Moznosti plnéni Médium
cm?®
97990-13-11500 500 g Sroubovaci patrona

Mazaci tuky do NLGI 2 pfi 20 °C 400 bar

Objednaci €islo Tlak pfi Dopravni vykon Spojovaci zavit Pfipojka Nadstek
roztrzeni na zdvih
bar cm?

97990-13-11500 850 bar M10x1 pancérova hadice @11x300

presna hubice
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