21518-01 Linearni kulickova loziska se ¢tvercovou prirubou

Popis

Material:
Téleso ocel.
Plastova klec.
Kulicky z oceli.

Upozornéni:

Linearni kulickova loziska vyhovuiji sérii 3 podle ISO 10285. S oboustrannym
tésnénim. Linearni kulickova loZiska jsou vybavena plastovou kleci. Tato zajistuje
tichy chod a vynikajici vlastnosti chodu. S pfirubou ji Ize namontovat pfimo na téleso.

Doporucené tolerance:
HFidel: h6
Téleso: H7

Linearni kulickova loziska s oboustrannym tésnénim by se méla pfed montazi
promazat tukem.

Uvedené nosnosti plati pfi pouZiti kalenych a brousenych hfidel.

Teplotni rozsah:
-20 °C az +80 °C.

PfisluSenstvi:
Presné vodici hfidele 21595.
Upeviiovaci Srouby 07160.
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21518-01-1202 32 12 22 42 32 45 75 32 6 41 510 784
21518-01-1602 35 16 26 46 36 45 75 36 6 41 578 892
21518-01-2002 42 20 32 54 43 55 9 45 8 51 862 1370
21518-01-2502 50 25 40 62 51 55 9 58 8 51 980 1570
21518-01-3002 60 30 47 76 62 6,6 1 68 10 | 61 1570 2740
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va loziska se ¢tvercovou prirubou

Objednaci €islo Nosnosti Nosnosti
dynamicky staticky
N N

21518-01-4002
21518-01-5002 8 50 75 112 94 9 14 100 | 13 | 81 3820 7940
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