06325-01_AG Valcové s vnéjsim zavitem

Popis

Popis vyrobku:

Valcové uchyty se dodavaji smontované a Sroubuji se napf. k ru¢nim ovladacim
koldm, oviadacim klikam a k navijakim.

Valcové osazeni a kuzelovy tvar propdjéuji valcovym dchytlim optimalizované
dotekové vlastnosti a dobry smykovy odpor.

Material:
Uchyt z termoplastu.
0Osa z oceli tfidy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404

Provedeni:

Uchyt, gerny.

Ocelové Gasti, brynyrované.
Nerezova ocel bez povrchové Upravy.

Prednosti:

Optimalizované dotekové vlastnosti a dobry smykovy odpor
Rukojeti pro ovladaci kola a kliky

Rlizné velikosti zavitu
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06325-01-104 vneéjsi zavit ocel 1 M4 | 14 | 9 6 40 5 8
06325-01-205 vneéjsi zavit ocel 2 M5 | 16 | 11 7,5 49,1 51 10
06325-01-306 vnéjsi zavit ocel 3 M6 | 20 | 14 9 61,4 6,4 12
06325-01-408 vneéjsi zavit ocel 4 M8 | 25 | 18 | 12 82,5 12,5 15
06325-01-2104 vneéjsi zavit nerezova ocel 1 M4 | 14 9 6 40 5 8
06325-01-2205 vneéjsi zavit nerezova ocel 2 M5 | 16 | 11 | 75 49,1 51 10
06325-01-2306 vneéjsi zavit nerezova ocel 3 M6 | 20 | 14 9 61,4 6,4 12
06325-01-2408 vnéjsi zavit nerezova ocel 4 M8 | 25 | 18 12 82,5 12,5 15
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