06461-10 Upinaci paka ze zinkového tlakového odlitku, s vnéjSim zavitem a I

zesilovacem upinaci sily, se zavitovou viozkou z nerezové oceli

Popis

Popis vyrobku:
U upinacich pak s integrovanym zesilovacem upinaci sily Ize zvySit upinaci silu v
porovnani se standardnimi upinacimi pakami az o 75 %.

Déle Ize tento vyrobek pouzit i pro osoby s omezenou silou ruky (napf. pfi
rehabilitaci), aby s malym vynaloZenim sily docilily srovnatelné upinaci sily. K
uvolnéni upinaci paky je rovnéz nutna mensi rucni sila.

ZvySeni upinaci sily se dosahuje zabudovanym axialnim jehlovym loziskem, které pfi
upinani vyvozuje velmi malé plosné tfeni na pevné dosedaci ploSe. Kalené pfilozné
kotouce jsou dimenzovany na vysokeé upinaci sily a loZisko svou vysokou nosnosti
zarucuje dlouhou Zivotnost.

Diky velké, pevné dosedaci ploSe je upnuty dil trvale chranén. PodloZka jiz neni vice
zapotiebi.

Diky modularnimu usporadani Ize dodavat nadstandardni provedeni.

Material:
Rukojet paky zinkovy tlakovy odlitek podle DIN EN 12844.
Ocelové Casti z nerezu 1.4305.

Provedeni:

Ovladaci tchyt potazeny umélou hmotou.

Ocelové Gasti bez povrchové Upravy.

Axialni jehlové lozisko s kalenymi a brousenymi pfiloZznymi kotoudi.

Upozornéni:
Sériové se dodava:
oranzova RAL 2004, rubinové ¢ervena RAL 3003, stfibrnd metaliza.

Zpusob ovladani:

Ovladaci tchyt je v neoviadaném stavu zaklesnuty ozubenym véncem do zavitové
vlozky. Nadzvednutim ovladaciho Uchytu jej Ize pfemistit do jiné polohy a silou
pruZiny opét zaklesnout do ozubeného vénce.

Pouziti:
Vlyroba strojl, pfistrojil a zafizeni, oblast rehabilitace.

Montaz:
Hloubka zaSroubovani musi odpovidat nejméné 2 x priméru zavitu a zavit by mél byt
béhem instalace lehce promazan.

Prednosti:

Vlyrazné zvySeni upinacich sil pfi stejném utahovacim momentu.
Kvalitni axialni jehlové loZisko s vysokou nosnosti a dlouhou Zivotnosti.
Nepohybliva dosedaci plocha chrani konstrukéni dil.

Na vyzadani:
Dalsi barvy a délky zavitu.

0dkaz na vykres:
1) Zaoblené ukonceni zavitu podle DIN EN ISO 4753
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uvolnéni vytazenim

£
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06461-10 Upinaci paka ze zinkového tlakového odlitku, s vnéjSim zavitem a

zesilovacem upinaci sily, se zavitovou viozkou z nerezové oceli

06461-10-2082X10 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M8 25(38,5|27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 10
06461-10-2082X20 Gisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M8 25/38,5|27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 20
06461-10-2082X30 Cisté oranZova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M8 25|38,5|27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 30
06461-10-2082X40 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M8 25(38,5|27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 40
06461-10-3102X15 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9/64,4|686(80| 95 |11,2 15
06461-10-3102X30 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9/64,4(/68,6|80| 95 |11,2 30
06461-10-3102X40 Gisté oranzova RAL 2004 potaZzeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9/64,4|686|80| 95 |11,2 40
06461-10-3102X50 Cisté oranZova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9/64,4|686|80| 95 |11,2 50
06461-10-4102X20 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 4 M10 30|53,1(37,2|72,8|77,31 95| 110 [13,2 20
06461-10-4102X30 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 4 M10 30|53,1(37,2/72,8|77,3/ 95| 110 | 13,2 30
06461-10-4102X40 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 4 M10 30|53,1(37,2|72,8|77,31 95| 110 |13,2 40
06461-10-4102X50 Gisté oranZzova RAL 2004 potaZzeno umélou hmotou 4 M10 30|53,1(37,2|72,8|77,3/ 95| 110 | 13,2 50
06461-10-5122X20 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 5 M12 35|59,141,9| 83 |87,5(110|127,5|15,4 20
06461-10-5122X30 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 5 M12 35|59,1/41,9| 83 |87,5/110|127,5|15,4 30
06461-10-5122X40 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 5 M12 35|59,1(41,9| 83 |87,5(110|127,5|15,4 40
06461-10-5122X50 Cisté oranZova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 5 M12 35|59,1|41,9| 83 |87,5/110| 127,5| 15,4 50
06461-10-20827X10 rubinové ¢ervena RAL 3003 potaZzeno umélou hmotou 2 M8 25(38,5|27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 10
06461-10-20827X20 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 2 M8 25|38,5|27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 20
06461-10-20827X30 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 2 M8 25(38,5(27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 30
06461-10-20827X40 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 2 M8 25/38,5|27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 40
06461-10-31027X15 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9|/64,4/68,6 80| 95 [11,2 15
06461-10-31027X30 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9|64,4(686|80| 95 |11,2 30
06461-10-31027X40 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9/64,4|686|80| 95 |11,2 40
06461-10-31027X50 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9/64,4(68,6|80| 95 |11,2 50
06461-10-41027X20 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 4 M10 30|53,1(37,2/72,8|77,3/ 95| 110 | 13,2 20
06461-10-41027X30 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 4 M10 30|53,1(37,2/72,8|77,3| 95| 110 | 13,2 30
06461-10-41027X40 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 4 M10 30|53,1|37,272,8|77,3|95| 110 | 13,2 40
06461-10-41027X50 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 4 M10 30|53,1(37,2/72,8|77,3/ 95| 110 | 13,2 50
06461-10-51227X20 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 5 M12 35|59,1|41,9| 83 |87,5/110|127,5|15,4 20
06461-10-51227X30 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 5 M12 35|59,141,9| 83 |87,5(110|127,5|15,4 30
06461-10-51227X40 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 5 M12 35|59,1|41,9| 83 |87,5/110| 127,5| 15,4 40
06461-10-51227X50 rubinové ¢ervena RAL 3003 potazeno umélou hmotou 5 M12 35|59,1|41,9| 83 |87,5|110|127,5| 15,4 50
06461-10-2083X10 kovoveé stfibrna potazeno umélou hmotou 2 M8 25/38,5|27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 10
06461-10-2083X20 kovové stfibrna potazeno umélou hmotou 2 M8 25(38,5(27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 20
06461-10-2083X30 kovové stfibrna potaZzeno umélou hmotou 2 M8 25(38,5(27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 30
06461-10-2083X40 kovoveé stfibrna potazeno umélou hmotou 2 M8 25|38,5|27,7|52,6|556|65| 77,5 | 10 40
06461-10-3103X15 kovové stfibrna potazeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9/64,4(686|80| 95 |11,2 15
06461-10-3103X30 kovové stfibrna potazeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9/64,4|686(80| 95 |11,2 30
06461-10-3103X40 kovové stfibrna potazeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9/64,4/68,6 80| 95 |11,2 40
06461-10-3103X50 kovové stfibrna potazeno umélou hmotou 3 M10 30| 47 |33,9/64,4(686|80| 95 |11,2 50
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Objednaci Cislo Barva Povrch Velikost | X [D2 H

zékladniho zékladniho
télesa télesa

06461-10-4103X20 kovové stfibrna potazeno umélou hmotou 4 53,1/37,2|72,8|77,3 13,2 20
06461-10-4103X30 kovové stfibrna potazeno umélou hmotou 4 M10 30|53,1|37,2|728|77,3| 95| 110 | 13,2 30
06461-10-4103X40 kovové stfibrna potazeno umélou hmotou 4 M10 30|53,1|37,272,8|77,3|95| 110 | 13,2 40
06461-10-4103X50 kovové stibrna potazeno umélou hmotou 4 M10 30|53,1(37,2|72,8|77,31 95| 110 13,2 50
06461-10-5123X20 kovové stfibrna potazeno umélou hmotou 5 M12 35|59,1|41,9| 83 |87,5/110|127,5| 154 20
06461-10-5123X30 kovové stfibrna potaZeno umélou hmotou 5 M12 35|59,1|41,9| 83 |87,5(110| 127,5 | 15,4 30
06461-10-5123X40 kovové stfibrna potazeno umélou hmotou 5 M12 35|59,1|41,9| 83 |87,5/110| 127,5| 15,4 40
06461-10-5123X50 kovové stfibrna potazeno umélou hmotou 5 M12 35|59,1|41,9| 83 |87,5|110|127,5| 15,4 50
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