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Popis

Popis vyrobku:
U hvézdicovych uchytl s integrovanym zesilovaéem upinaci sily Ize docilit
dvojnasobnou upinaci silu v poméru ke standardnim hvézdicovym tchyttim.

Déle Ize tento vyrobek pouzit i pro osoby s omezenou silou ruky (napf. pfi
rehabilitaci), aby s malym vynaloZenim sily docilily srovnatelné upinaci sily. K
uvolnéni hvézdicovych tchytl z upnuti je rovnéz nutna mensi sila ruky.

ZvySeni upinaci sily se dosahuje zabudovanym axialnim jehlovym loziskem, které pfi
upinani vyvozuje velmi malé plosné tfeni na pevné dosedaci ploSe. Kalené pfilozné
kotouce jsou dimenzovany na vysokeé upinaci sily a loZisko svou vysokou nosnosti
zarucuje dlouhou Zivotnost.

Diky velké, pevné dosedaci ploSe je upnuty dil trvale chranén. Podlozka jiz neni vice
zapotiebi.

Diky modularnimu usporadani Ize dodavat nadstandardni provedeni.

Material:
Termoplast, cerny.
Ocelové Gasti tfidy pevnosti 5.8 nebo nerezova ocel 1.4305.

Provedeni:

Ocelové ¢asti modre pasivované nebo nerezové bez povrchové dpravy.
Axialni jehlové loZisko s kalenymi a brouSenymi pfiloznymi kotougi.
Pouziti:

Viyroba stroj(, pristrojli a zafizeni, oblast rehabilitace.

Prednosti:

Vlyrazné zvySeni upinacich sil pfi stejném utahovacim momentu.
Kvalitni axialni jehlové loZisko s vysokou nosnosti a dlouhou Zivotnosti.
Nepohybliva dosedaci plocha chrani konstrukéni dil.

Na vyzadani:

Dalsi délky zavitd.
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06210-10-406X10 L ocel M6 32 24 31 21 10
06210-10-406X20 L ocel M6 32 24 31 21 20
06210-10-408X15 L ocel M8 40 25 35 23 15
06210-10-408X30 L ocel M8 40 25 35 23 30
06210-10-410X20 L ocel M10 50 30 42 27 20
06210-10-410X30 L ocel M10 50 30 42 27 30
06210-10-412X20 L ocel M12 63 35 47 28 20
06210-10-412X30 L ocel M12 63 35 47 28 30
06210-10-506X10 L nerezova ocel M6 32 24 31 21 10
06210-10-506X20 L nerezova ocel M6 32 24 31 21 20
06210-10-508X15 L nerezova ocel M8 40 25 35 23 15
06210-10-508X30 L nerezova ocel M8 40 25 35 23 30
06210-10-510X20 L nerezova ocel M10 50 30 42 27 20
06210-10-510X30 L nerezova ocel M10 50 30 42 27 30
06210-10-512X20 L nerezova ocel M12 63 35 47 28 20
06210-10-512X30 L nerezova ocel M12 63 35 47 28 30

© norelem www.norelem.com




