22400 B Celni ozubena kola z oceli, modul 5, ozubeni frézované, pfimé ozubeni, I

uhel zabéru 20°, provedeni B, bez naboje

Popis

3 Materil:
5 Ocel 1.0503 (C45).

Provedeni:
Frézované ozubeni, pfimé ozubeni.
Uhel zabéru 20°, bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Celni ozuben4 kola maji sttedici otvor, popf. jsou predvrtana (to se mdze lisit v
zavislosti na technologii vyroby). Z tohoto dlivodu je rozmér D2 max. uvedeny v
tabulce maximalnim rozmérem otvoru, se kterym jsou ¢elni ozubena kola dodavana.
Toto predvrtani / stfedici otvor milze zakaznik opatfit licovanym otvorem, licovanym
otvorem s drazkou nebo zavitovym otvorem. Alternativné milze zakaznik pouzit
pouzdra ke zmen$eni priiméru.

Odkaz na vykres:
Provedeni A: s nabojem
Provedeni B: bez naboje

22400-0250500032 B 50 170 160 25 5 32
22400-0250500035 B 50 185 175 25 5 35
22400-0250500038 B 50 200 190 25 5 38
22400-0250500040 B 50 210 200 25 5 40
22400-0250500045 B 50 235 225 25 5 45
22400-0250500048 B 50 250 240 25 5 48
22400-0250500050 B 50 260 250 30 5 50
22400-0250500052 B 50 270 260 30 5 52
22400-0250500055 B 50 285 275 30 5 55
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22400 B Celni ozubena kola z oceli, modul 5, ozubeni frézované, pfimé ozubeni, I

uhel zabéru 20°, provedeni B, bez naboje

Objednaci €islo Provedeni B D D1

22400-0250500057 B 5

22400-0250500060 B 50 310 300 30 5 60
22400-0250500065 B 50 335 325 30 5 65
22400-0250500070 B 50 360 350 30 5 70
22400-0250500075 B 50 385 375 30 5 75
22400-0250500076 B 50 390 380 30 5 76
22400-0250500080 B 50 410 400 30 5 80
22400-0250500085 B 50 435 425 30 5 85
22400-0250500090 B 50 460 450 30 5 90
22400-0250500095 B 50 485 475 30 5 95
22400-0250500100 B 50 510 500 30 5 100
22400-0250500110 B 50 560 550 30 5 110
22400-0250500114 B 50 580 570 30 5 114
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