06289 Ovladaci kola z ocelového plechu

Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
Cerné komaxitovano RAL 9005, tmavocervené RAL 3000 nebo pozinkovano modfe
pasivovano.

Upozornéni:

Obzvlasté vhodné pro uzaviraci ventily. Ovladaci kola jsou vyrobena z jednoho kusu.
Ovladaci kolo je v oblasti naboje vyztuzeno pomoci speciainiho zplisobu tvareni.
KuZelové tvarovany naboj umoZziuje snadnou montaz a zajistuje bezpecné a pevné
usazeni na Ctyrhranu.

Odkaz na vykres:
1) Hridel se ¢tyfhranem
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L3
Ovladaci kola z ocelového plechu
06289-050060 gerna RAL 9005 - 50 | 85 12| 6| 59 6,15 3
06289-050070 gernd RAL 9005 - 50 |85 [12| 7| 69 7,15 3
06289-060060 Berna RAL 9005 - 60 | 85 |12|6 | 59 6,15 3
06289-060070 Berna RAL 9005 . 60 | 85 |12|7 | 69 7,15 3
06289-070070 Berna RAL 9005 - 69 | 10 [15] 7 | 69 7,15 3
06289-070080 Berna RAL 9005 - 69 | 10 [15| 8 | 7.9 8,15 3
06289-080080 gerna RAL 9005 - 78 | 11 [16]| 8| 79 8,15 3
06289-080090 Berna RAL 9005 - 78 | 11 [16] 9| 89 9,15 3
06289-090090 Berna RAL 9005 - 89 | 11 [16] 9 | 89 9,15 3
06289-100090 Berna RAL 9005 - 98 | 13 (20| 9 | 89 9,15 3
06289-100100 Berna RAL 9005 - 98 | 13 (20 /10| 99 | 10,15 3
06289-110100 gerna RAL 9005 - 108 | 15 [23[10| 99 | 10,15 3
06289-130120 Berna RAL 9005 - 130 | 15 |23 |12 11,9 | 12,15 3
06289-050061 tmavogervena RAL 3000 - 50 | 85 12| 6| 59 6,15 3
06289-050071 tmavogervena RAL 3000 - 50 | 85|12 7| 69 7,15 3
06289-060061 tmavogervena RAL 3000 - 60 | 85 |12|6 | 59 6,15 3
06289-060071 tmavocervena RAL 3000 - 60 | 85 (127 | 69 7,15 3
06289-070071 tmavogervena RAL 3000 - 69 | 10 [15| 7 | 69 7,15 3
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06289-070081 tmavocervena RAL 3000 - 69 | 10 [15] 8 79 8,15 3
06289-080081 tmavocervena RAL 3000 - 78 | 11 |16| 8 79 8,15 3
06289-080091 tmavocervena RAL 3000 - 78 | 11 16| 9 8,9 9,15 3
06289-090091 tmavocervena RAL 3000 - 89 | 11 |16] 9 8,9 9,15 3
06289-100091 tmavocervena RAL 3000 - 98 | 13 |20 9 8,9 9,15 3
06289-100101 tmavocervena RAL 3000 - 98 | 13 |20 (10| 9,9 10,15 3
06289-110101 tmavocervena RAL 3000 - 108 | 15 |23 /10| 9,9 10,15 3
06289-130121 tmavocervena RAL 3000 - 130 | 15 |23 12| 11,9 12,15 3
06289-050062 - pozinkovany 50 | 85 (12| 6 59 6,15 3
06289-050072 - pozinkovany 50 | 85 |12| 7 6,9 7,15 3
06289-060062 - pozinkovany 60 | 85 (12| 6 59 6,15 3
06289-060072 - pozinkovany 60 | 85 (12| 7 6,9 7,15 3
06289-070072 - pozinkovany 69 10 |15 7 6,9 7,15 3
06289-070082 - pozinkovany 69 | 10 [15] 8 79 8,15 3
06289-080082 - pozinkovany 78 11 |16 | 8 79 8,15 3
06289-080092 - pozinkovany 78 | 11 [16] 9 8,9 9,15 3
06289-090092 - pozinkovany 89 | 11 |16] 9 8,9 9,15 3
06289-100092 - pozinkovany 98 | 13 |20 9 8,9 9,15 3
06289-100102 - pozinkovany 98 | 13 |20 (10| 9,9 10,15 3
06289-110102 - pozinkovany 108 | 15 |23 /10| 9,9 10,15 3
06289-130122 - pozinkovany 130 | 15 |23 12| 11,9 12,15 3
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