41502 Pevné celisti ES pro vicenasobny upinaci systém

Objednaci ¢islo

vhodné pro
Sitku systému

Provedeni

Popis

Material:
Nastrojova ocel.

Provedeni:
Kaleno a brouseno (HRC 55 +2).

Upozornéni:

Lze vybirat ze tfi rliznych provedeni pevnych Celisti:

- Hladkeé provedeni, tvar A, pro predbézné opracované obrobky.

- Ryhované provedeni, tvar B, pro surové dily.

- Odsazené upinaci Celisti, tvar C, pro upinani s malym upinacim okrajem.
Postranni upeviiovaci otvory slouzi k upevnéni dorazli obrobku. Pomoci dvou otvorii
pro pfiSroubovani na upinacich plochach Ize namontovat dalSi opérné ity pro
optimalni hloubku upnuti obrobk.

Pouziti:

Pevné Celisti ES se podle upinaci situace umisti na upinacich ¢elistech. Pomaci
ozubeni se utahovanim upeviovaciho Sroubu dosahne licujiciho spojeni. Lze tak
snadno absorbovat velké upinaci sily upinacich prvkd. Diky Uzkému tvaru se
pevna Celist ES hodi zejména k upinani mensich obrobkii a vétsich pocti. Lze tak
hospodarné zpracovat i vétsi série.

Prednosti:
Pomoci stupnice na upinacich liStach a pevnych Celistech Ize pfesné nastavit polohy
pevnych dorazd.

Rozsah dodavky:
Pevna Celist ES.
Upeviiovaci Sroub.
Vodici vlozka do drazky.

Typ provedeni L B HIU D D1
Vnitfni | Vnitni
zavit zavit

41502-0503001 50 A hladké 30(50(25 -|30| 125 - M5 M6 M10x30 5
41502-0503002 50 B s ryhovanim 3015025 -|30| 125 - M5 M6 M10x30 5
41502-0503023 50 C odsazené 30(50(25 230|125 2 M5 M6 M10x30 5
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2 Pevné celisti ES pro vicenasobny upinaci s

Sifku systému Vnitfni  Vnitini
zavit zavit
41502-0503053 odsazené 30(50(25 230|125 5 M10x30

Objednaci Cislo vhodné pro Provedeni Typ provedeni L B H[L1 Bl HI |H2 D D1 DE]
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