07280-02 Sestihranné uzaviené matice, nizké provedeni, DIN 917 ocel nebo I

nerezova ocel

© norelem

Popis

Material:
Ocel, nerezova ocel A2 nebo nerezova ocel A4.

Provedeni:

Ocel tfidy pevnosti 6, bez povrchové tpravy nebo galvanicky zinkovano.
Nerezova ocel A2-70, bez povrchové Upravy.

Nerezova ocel A4-70, bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Uzaviené matice se pouzivaji vétSinou u dekorativnich Sroubovych spojl. Uzaviena
matice uzavira a chrani otevieny konec zavitu. Stejnou mérou slouzi k ochrané pred
ostrymi hranami u strojil, zafizeni, posilovaci nagini pro fitness a vSude tam, kde by
mohlo dochdzet k poranéni ¢i poSkozeni osob nebo predmétil otevienym koncem
zZévitu.

Technické udaje:

0d D = M10 maji uzavfené matice odleh¢ovaci zapich zavitu podle DIN 76-1
provedeni D.
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07280-02 Sestihranné uzaviené matice, nizké provedeni, DIN 917 ocel nebo I
nerezova ocel _

D = M10

ZZ)

07280-02-104 ocel bez povrchové Upravy M4 416 | 55| 7 766 |8 1 1,05 -
07280-02-105 ocel bez povrchové Upravy M5 4,96 7 8 8,79 |10| 1 1,2 -
07280-02-106 ocel bez povrchové Upravy M6 6,71 9 | 10 11,05 [12|15| 15 -
07280-02-108 ocel bez povrchové dpravy M8 9,21 12 | 13 14,38 |15 2 | 1,87 -
07280-02-110 ocel bez povrchové dpravy M10 | 10,65 | 14 | 17 189 (20| 2 - 2,25
07280-02-112 ocel bez povrchové Upravy M12 | 13,15 | 16 | 19 211 | 25| 2 - 6,4
07280-02-116 ocel bez povrchové tpravy M16 | 16,65 | 20 | 24 26,76 |[30| 2 - 7,3
07280-02-120 ocel bez povrchové Upravy M20 | 20,58 | 25 | 30 3295 35|25 - 9,3
07280-02-124 ocel bez povrchové dpravy M24 | 23,58 | 30 | 36 396 |40| 3 - 10,7
07280-02-130 ocel bez povrchové dpravy M30 | 27,58 | 34 | 46 50,9 [60] 3 - 12,7
07280-02-204 ocel pozinkovany M4 416 | 55| 7 7,66 8| 1 1,05 -
07280-02-205 ocel pozinkovany M5 4,96 7 8 8,79 |10 1 1,2 -
07280-02-206 ocel pozinkovany M6 6,71 9 | 10 11,056 |12] 15| 1,5 -
07280-02-208 ocel pozinkovany M8 9,21 12 | 13 14,38 |15 2 | 1,87 -
07280-02-210 ocel pozinkovany M10 | 10,65 | 14 | 17 189 |20 2 - 2,25
07280-02-212 ocel pozinkovany M12 13,15 | 16 | 19 21,1 25| 2 - 6,4
07280-02-216 ocel pozinkovany M16 | 16,65 | 20 | 24 26,76 |[30| 2 - 7,3
07280-02-220 ocel pozinkovany M20 | 20,58 | 25 | 30 3295 35|25 - 9,3
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07280-02 Sestihranné uzaviené matice, nizké provedeni, DIN 917 ocel nebo

nerezova ocel

07280-02-224 ocel pozinkovany M24 | 23,58 | 30 | 36 396 |40| 3 - 10,7
07280-02-230 ocel pozinkovany M30 | 27,58 | 34 | 46 509 |60| 3 - 12,7
07280-02-304 nerezova ocel A2 bez povrchové Upravy M4 416 | 55| 7 766 |8 1 1,05 -
07280-02-305 nerezova ocel A2 bez povrchové tpravy M5 4,96 7 8 8,79 |10 1 1,2 -
07280-02-306 nerezova ocel A2 bez povrchové Upravy M6 6,71 9 | 10 11,05 [12|15| 15 -
07280-02-308 nerezova ocel A2 bez povrchové dpravy M8 9,21 12 | 13 14,38 |15 2 | 1,87 -
07280-02-310 nerezova ocel A2 bez povrchové Upravy M10 | 10,65 | 14 | 17 189 |20| 2 - 2,25
07280-02-312 nerezova ocel A2 bez povrchové Upravy M12 | 1315 | 16 | 19 21,1 | 25| 2 - 6,4
07280-02-316 nerezova ocel A2 bez povrchové dpravy M16 | 16,65 | 20 | 24 26,76 |[30| 2 - 73
07280-02-320 nerezova ocel A2 bez povrchové Upravy M20 | 20,58 | 25 | 30 3295 35|25 - 9,3
07280-02-324 nerezova ocel A2 bez povrchové Upravy M24 | 2358 | 30 | 36 396 (40| 3 - 10,7
07280-02-330 nerezova ocel A2 bez povrchové Upravy M30 | 27,58 | 34 | 46 509 |60| 3 - 12,7
07280-02-404 nerezova ocel A4 bez povrchové Upravy M4 416 | 55| 7 766 |8 1 1,05 -
07280-02-405 nerezova ocel A4 bez povrchové dpravy M5 4,96 7 8 8,79 |10 1 1,2 -
07280-02-406 nerezova ocel A4 bez povrchové Upravy M6 6,71 9 | 10 11,05 [12|15| 1,5 -
07280-02-408 nerezova ocel A4 bez povrchové Upravy M8 9,21 12 | 13 1438 |15| 2 | 1,87 -
07280-02-410 nerezova ocel A4 bez povrchové Upravy M10 | 10,65 | 14 | 17 189 |20 2 - 2,25
07280-02-412 nerezova ocel A4 bez povrchové Upravy M12 | 13,15 | 16 | 19 21,1 | 25| 2 - 6,4
07280-02-416 nerezova ocel A4 bez povrchové dpravy M16 | 16,65 | 20 | 24 26,76 |[30| 2 - 73
07280-02-420 nerezova ocel A4 bez povrchové Upravy M20 | 20,58 | 25 | 30 3295 |35|25 - 9,3
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