22401 Celni ozubena kola z oceli, modul 2 ozubeni kalené, pfimé ozubeni, dhel

zabéru 20°

Popis

Material:
Ocel 1.0503 (C45).

Provedeni:

Frézované ozubeni, pfimé ozubeni.
Indukéné kalené ozubeni na 50 +4 HRC.
Uhel zabéru 20°, bez povrchové Gpravy.

Upozornéni:
Vytvrzenim se kvalita ozubeni méni na cca 10-11.
Celni ozuben4 kola jsou vybavena sttedicim otvorem, resp. jsou predvrtand.
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22401-0120200012 A s nabojem 2 12 20 28 | 24 10 18 | 35
22401-0120200015 A s nabojem 2 15 20 34 | 30 10 24 | 35
22401-0120200018 A s nabojem 2 18 20 40 | 36 10 25 | 35
22401-0120200020 A s nabojem 2 20 20 44 | 40 10 30 | 3
22401-0120200024 A s nabojem 2 24 20 52 | 48 12 35 | 3
22401-0120200025 A s nabojem 2 25 20 54 | 50 12 35 |35
22401-0120200030 A s nabojem 2 30 20 64 | 60 14 40 | 35
22401-0120200036 A s nabojem 2 36 20 76 | 72 14 45 | 35
22401-0120200040 A s nabojem 2 40 20 84 | 80 14 50 | 35
22401-0120200050 A s nabojem 2 50 20 104 | 100 16 70 | 35
22401-0120200060 A s nabojem 2 60 20 124 | 120 16 70 | 35
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