05626 Otocné upinace, pneumatické s blokovacim télesem
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Popis

Material:
Zakladni téleso z hliniku.
Pist z oceli.

Provedeni:
Zékladni téleso sttibrné eloxované.
Pist tvrdé chromovany.

Upozornéni:
Pneumatické otoéné upinace se pouzivaji u aplikaci, u kterych staci nizké upinaci sily
nebo kdyZ musi byt upinaci bod volny pro vlozZeni a vyjmuti obrobku.

Na zakladé funkce upinace s dvojim Géinkem se pist pomoci tlaku posouva dolli
a nahoru.

Celkovy zdvih otocného tpinace se sklada z otoéného zdvihu a upinaciho zdvihu.
Na zacatku upinani provede upinaci rameno otocny zdvih v thlu 90° doll. Po tomto
pohybu nasleduje linearni upinaci zdvih dolil. Upnuti obrobku se smi provadét
vyhradné pomoci upinaciho zdvihu.

Magneticky pist je pfipraven na elektrické snimani koncové polohy. Otocny upina¢
nesmi byt omezen ve svém otocném pohybu. F1 = pfi max. pfipustném provoznim
tlaku 6 bar.

Otocny upinaC musi byt provozovan pouze s naolejovanym vzduchem.

Upinaci rameno neni soucasti dodavky.

Na vyzadani:
Bezdotykovy spinac.

Prislusenstvi:
05626-05 Upinaci rameno pro otocny upinac.

Odkaz na vykres:
1) Upinani

2) Uvolnéni
3) Otocny zdvih
4) Upinaci zdvih

5) Uvolnéno

6) Upnuto

7) Otaceni doleva
8) Otaceni doprava
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05626 Otocné upinace, pneumatické s blokovacim télesem

05626-11210 12 A vykyv vpravo 20| 5 49 48 45|75 115 | 1142 | 6 | M5 M03x0,5
05626-11220 12 A vykyv vpravo 20| 5 49 48 (45|75 115 | 1142 | 6 | M5 MO03x0,5
05626-11610 16 A vykyv vpravo 25| 5 6,9 68 |45|75| 145 | 1442 | 8 | M5 M05x0,8
05626-11620 16 A vykyv vpravo 25| 5 6,9 6,8 |45|75]| 145 1442 | 8 M5 M05x0,8
05626-21210 12 A vykyv vlevo 20| 5 49 48 (45|75 115 | 1142 | 6 | M5 MO03x0,5
05626-21220 12 A vykyv vlevo 20| 5 49 48 [45|75] 115 | 1142 | 6 | M5 M03x0,5
05626-21610 16 A vykyv vlevo 25| 5 6,9 68 |45|75| 145 | 1442 | 8 | M5 MO05x0,8
05626-21620 16 A vykyv vlevo 25| 5 6,9 68 |45|75| 145 | 1442 | 8 | M5 MO05x0,8
05626-12010 20 B vykyv vpravo 35| 4 9,9 98 |55(83| 184 | 1832 | 12| M5 M08x1,25
05626-12020 20 B vykyv vpravo 35| 4 9,9 98 |55(83| 184 | 1832 | 12| M5 MO08x1,25
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05626 Otocné upinace, pneumatické s blokovacim télesem

05626-12510 25 B vykyv vpravo 35| 5 9,9 98 |55 9 23 2292 (12| M5 M08x1,25
05626-12520 25 B vykyv vpravo 35| 5 9,9 98 | 55| 9 23 2292 12| M5 M08x1,25
05626-13210 32 B vykyv vpravo 45|45| 139 138 |55 9 30 29,92 | 16 | G1/8 M10x1,5
05626-13220 32 B vykyv vpravo 45145| 139 138 |55] 9 30 29,92 |16 | G1/8 M10x1,5
05626-14010 40 B vykyv vpravo 45| 5 139 138 55| 9 30 29,92 | 16 | G1/8 M10x1,5
05626-14020 40 B vykyv vpravo 45| 5 139 138 [55]| 9 30 29,92 |16 | G1/8 M10x1,5
05626-15020 50 B vykyv vpravo 65| 7 16,9 16,8 | 6,6 | 11 37 36,92 |20 | G1/4 M12x1,75
05626-15050 50 B vykyv vpravo 65| 7 | 169 16,8 | 6,6 | 11 37 36,92 | 20 | G1/4 M12x1,75
05626-22010 20 B vykyv vlevo 35| 4 9,9 98 |55(83| 184 | 1832 | 12| M5 M08x1,25
05626-22020 20 B vykyv vlevo 35| 4 9,9 98 |55[83| 184 | 1832 [ 12| M5 MO08x1,25
05626-22510 25 B vykyv vlevo 35| 5 9,9 98 |55| 9 23 2292 | 12| M5 MO08x1,25
05626-22520 25 B vykyv vlevo 35| 5 9,9 98 | 55| 9 23 2292 12| M5 M08x1,25
05626-23210 32 B vykyv vlevo 45|45| 139 138 |55 9 30 29,92 | 16 | G1/8 M10x1,5
05626-23220 32 B vykyv vlevo 45145| 139 138 |55| 9 30 29,92 |16 | G1/8 M10x1,5
05626-24010 40 B vykyv vlevo 45| 5 139 138 |55| 9 30 29,92 | 16 | G1/8 M10x1,5
05626-24020 40 B vykyv vlevo 45| 5 139 138 55| 9 30 29,92 | 16 | G1/8 M10x1,5
05626-25020 50 B vykyv vlevo 65| 7 16,9 16,8 | 6,6 | 11 37 36,92 | 20| G1/4 M12x1,75
05626-25050 50 B vykyv vlevo 65| 7 | 169 16,8 | 6,6 | 11 37 36,92 | 20 | G1/4 M12x1,75
05626-11210 100 778 12 51 2 2,5 3 25 15,5 8 75 | 10 17,5 59
05626-11220 130 97,8 12 70 2 2,5 3 25 15,5 8 75 | 20 27,5 59
05626-11610 100 77,8 12 51 2 2,5 3 29 20 8 75 | 10 17,5 106
05626-11620 130 97,8 12 70 2 2,5 3 29 20 8 75 | 20 27,5 106
05626-21210 100 77,8 12 51 2 2,5 3 25 15,5 8 75 | 10 17,5 59
05626-21220 130 97,8 12 70 2 2,5 3 25 15,5 8 75 | 20 27,5 59
05626-21610 100 77,8 11 32 2 2,5 3 29 20 8 75 | 10 17,5 106
05626-21620 130 97,8 1 42 2 2,5 3 29 20 8 75 | 20 27,5 106
05626-12010 93,5 73 18 39,5 3 3 4 36 25,5 8 95 | 10 19,5 141
05626-12020 113,5 83 18 49,5 3 3 4 36 25,5 8 95 | 20 29,5 141
05626-12510 93,5 73 18 27 3 3 4 40 28 9,6 95 | 10 19,5 264
05626-12520 113,5 83 18 37 3 3 4 40 28 9,6 95 | 20 29,5 264
05626-13210 113,5 80 20 25 3 55 65 | 45 34 16,5 15 10 25 422
05626-13220 133,5 90 20 35 3 55 65 | 45 34 16,5 15 20 35 422
05626-14010 114,5 80 20 25 3 55 65 | 52 40 18 15 10 25 739
05626-14020 134,5 90 20 35 3 55 65 | 52 40 18 15 20 35 739
05626-15020 152 101,5 25 37 35 55 75 | 64 50 20 19 20 39 1155
05626-15050 212 1315 25 67 35 55 75 | 64 50 20 19 50 69 1155
05626-22010 93,5 73 18 39,5 3 3 4 36 25,5 8 95 | 10 19,5 141
05626-22020 113,5 83 18 49,5 3 3 4 36 25,5 8 95 | 20 29,5 141
05626-22510 93,5 73 18 27 3 3 4 40 28 9,6 95 | 10 19,5 264
05626-22520 113,5 83 18 37 3 3 4 40 28 9,6 95 | 20 29,5 264
05626-23210 113,5 80 20 25 3 55 65 | 45 34 16,5 15 10 25 422
05626-23220 133,5 90 20 35 3 55 65 | 45 34 16,5 15 20 35 422
05626-24010 114,5 80 20 25 3 55 65 | 52 40 18 15 10 25 739
05626-24020 134,5 90 20 35 3 55 65 | 52 40 18 15 20 35 739
05626-25020 152 101,5 25 37 35 55 75 | 64 50 20 19 20 39 1155
05626-25050 212 1315 25 67 35 55 75 | 64 50 20 19 50 69 1155
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