22281-20 Montazni thelnik pro upinaci prvky
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Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
Pozinkovano (velikost 5 a 6 lakovana).

Upozornéni:
Montazni ihelnik umoziiuje jednoduchou montdz upinacich prvkd pfimo na soucast

stroje. Otvor D2 pfitom slouzi k upnuti upinaciho prvku. Upinaci prvek se pfitom
mize namontovat volitelné na predni nebo zadni stranu thelniku.

Otvory D3 se mohou pouZit pro jina pouZiti montazniho thelniku.

www.norelem.com




22281-20 Montazni thelnik pro upinaci prvky

D3 [+ T -
| B
A I
B »—|€D \ I =
= \ _
D2 ~
Y : i : Y W—'-'—
. L - . B _
T
™ |
< LA
Q | g
| ./
ID4
L1
. EEEE—

22281-20-1 1 12130 | 65 55 7 13 | 46 35 | 27 | 50 30 |10 4 1
22281-20-2 2 14132 85 6,5 7 13 | 58 44 | 34 | 60 40 (12 6 2
22281-20-3 3 16 | 38 | 10,5 8,5 95 | 16| 75 55 | 45| 70 50 |20 6 3
22281-20-4 4 2152|125 | 105 | 115 | 22| 98 75 | 57 | 90 65 |25 8 4
22281-20-5 5 21155 165 | 12,5 14 24 | 116 | 85 |66 | 110 | 80 |35 8 5
22281-20-6 6 26|66 | 205 | 125 18 30 | 140 | 110 | 80 | 140 | 100 |40 10 6
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