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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Acier de traitement.

Finition :
Classe de résistance 8, bruni.

Nota :
Les tasseaux obliques peuvent être engagés dans la rainure par le dessus.
Ils peuvent surtout être utilisés pour les rainures en T longues ou lorsque
l'environnement de la table de machine-outils ne permet pas d'introduire les boulons
en T ou les tasseaux classiques.

Utilisation :
Engager le tasseau dans la rainure, le faire pivoter de 90°, vérifier son calage dans
la rainure.

Dessins

Aperçu des articles

Référence Largeur
de la

rainure

B B1 D H H1

07080-105 6 10 5,6 M5 8 4
07080-106 8 13 7,6 M6 10 6
07080-108 10 15 9,7 M8 12 6
07080-110 12 18 11,7 M10 14 7
07080-210 14 22 13,5 M10 16 8
07080-310 18 28 17,5 M10 20 10
07080-112 14 22 13,7 M12 16 8
07080-114 16 25 15,7 M14 18 9
07080-116 18 28 17,7 M16 20 10
07080-216 20 32 19,7 M16 24 12
07080-316 22 35 21,5 M16 28 14
07080-416 28 44 27,5 M16 36 18
07080-118 20 32 19,7 M18 24 12
07080-120 22 35 21,7 M20 28 14
07080-124 28 44 27,7 M24 36 18
07080-130 36 54 35,6 M30 44 22
07080-136 42 65 41,5 M36 52 26
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