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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier.

Finition :
Tige filetée acier zingué passivé bleu

Dessins

Aperçu des articles

Référence Forme D D1 D8 H H3 L

06220-20-42505X10 L M5 25 12 16 8 10
06220-20-42505X15 L M5 25 12 16 8 15
06220-20-42505X20 L M5 25 12 16 8 20
06220-20-42505X25 L M5 25 12 16 8 25
06220-20-42505X30 L M5 25 12 16 8 30
06220-20-42505X35 L M5 25 12 16 8 35
06220-20-42505X40 L M5 25 12 16 8 40
06220-20-42505X45 L M5 25 12 16 8 45
06220-20-42505X50 L M5 25 12 16 8 50
06220-20-42505X60 L M5 25 12 16 8 60
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Aperçu des articles

Référence Forme D D1 D8 H H3 L

06220-20-42506X10 L M6 25 12 16 8 10
06220-20-42506X15 L M6 25 12 16 8 15
06220-20-42506X20 L M6 25 12 16 8 20
06220-20-42506X25 L M6 25 12 16 8 25
06220-20-42506X30 L M6 25 12 16 8 30
06220-20-42506X35 L M6 25 12 16 8 35
06220-20-42506X40 L M6 25 12 16 8 40
06220-20-42506X45 L M6 25 12 16 8 45
06220-20-42506X50 L M6 25 12 16 8 50
06220-20-42506X60 L M6 25 12 16 8 60
06220-20-43206X10 L M6 32 14 20 10 10
06220-20-43206X15 L M6 32 14 20 10 15
06220-20-43206X20 L M6 32 14 20 10 20
06220-20-43206X25 L M6 32 14 20 10 25
06220-20-43206X30 L M6 32 14 20 10 30
06220-20-43206X35 L M6 32 14 20 10 35
06220-20-43206X40 L M6 32 14 20 10 40
06220-20-43206X45 L M6 32 14 20 10 45
06220-20-43206X50 L M6 32 14 20 10 50
06220-20-43206X60 L M6 32 14 20 10 60
06220-20-43208X15 L M8 32 14 20 10 15
06220-20-43208X20 L M8 32 14 20 10 20
06220-20-43208X25 L M8 32 14 20 10 25
06220-20-43208X30 L M8 32 14 20 10 30
06220-20-43208X35 L M8 32 14 20 10 35
06220-20-43208X40 L M8 32 14 20 10 40
06220-20-43208X45 L M8 32 14 20 10 45
06220-20-43208X50 L M8 32 14 20 10 50
06220-20-43208X60 L M8 32 14 20 10 60
06220-20-44008X15 L M8 40 18 25 13 15
06220-20-44008X20 L M8 40 18 25 13 20
06220-20-44008X25 L M8 40 18 25 13 25
06220-20-44008X30 L M8 40 18 25 13 30
06220-20-44008X35 L M8 40 18 25 13 35
06220-20-44008X40 L M8 40 18 25 13 40
06220-20-44008X45 L M8 40 18 25 13 45
06220-20-44008X50 L M8 40 18 25 13 50
06220-20-44008X60 L M8 40 18 25 13 60
06220-20-44010X15 L M10 40 18 25 13 15
06220-20-44010X20 L M10 40 18 25 13 20
06220-20-44010X25 L M10 40 18 25 13 25
06220-20-44010X30 L M10 40 18 25 13 30
06220-20-44010X35 L M10 40 18 25 13 35
06220-20-44010X40 L M10 40 18 25 13 40
06220-20-44010X45 L M10 40 18 25 13 45
06220-20-44010X50 L M10 40 18 25 13 50
06220-20-44010X60 L M10 40 18 25 13 60
06220-20-45010X15 L M10 50 22 32 17 15
06220-20-45010X20 L M10 50 22 32 17 20
06220-20-45010X25 L M10 50 22 32 17 25
06220-20-45010X30 L M10 50 22 32 17 30
06220-20-45010X35 L M10 50 22 32 17 35
06220-20-45010X40 L M10 50 22 32 17 40
06220-20-45010X45 L M10 50 22 32 17 45
06220-20-45010X50 L M10 50 22 32 17 50
06220-20-45010X60 L M10 50 22 32 17 60
06220-20-45012X15 L M12 50 22 32 17 15
06220-20-45012X20 L M12 50 22 32 17 20
06220-20-45012X25 L M12 50 22 32 17 25
06220-20-45012X30 L M12 50 22 32 17 30
06220-20-45012X35 L M12 50 22 32 17 35
06220-20-45012X40 L M12 50 22 32 17 40
06220-20-45012X45 L M12 50 22 32 17 45
06220-20-45012X50 L M12 50 22 32 17 50
06220-20-45012X60 L M12 50 22 32 17 60
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Aperçu des articles


