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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Insert : acier de décolletage.
Poignée : fonte grise EN GJL 250.

Finition :
Insert : bruni.
Poignée naturelle.

Nota :
Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est
atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisé à l'aide
des vis se trouvant dans la tête.

Dessins

Aperçu des articles

Référence D D1 D2 L L1 L2 L3 F1
(N)

F2
(N)

07133-08 M8 60 20 12 22 13 40 40 900
07133-10 M10 60 20 12 22 13 40 40 700
07133-12 M12 60 20 12 22 13 40 40 500


