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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Tôle DD11 1.0332.

Finition :
Acier : zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.

Nota :
Accessoires, voir 05200 – 05280

Dessins

Aperçu des articles

Référence L L1
min.

L1
max.

L3 L4 L5 L6 H
min.

H
max.

H1 H2 H4 A
min.

A
max.

M=broche de pression D1 J S S1 S2 F
kN

Poignée
plastique

05130-05 76 18 39 35 7,5 9,5 44 42 87 24 12 9 16 20 M5x35 6 7 14 2 4 0,8 05200-200
05130-06 106 26 51 45 8,5 11,5 60 58 124 36 14 10,5 24 28 M6x48 6 6,5 17 3 6 1 05200-205
05130-08 140 34 74 55 13,5 19 82 74 154 46,5 16 14 24 28 M8x60 7 8 20 3 6 2,3 05200-210
05130-10 172,5 40 90 65 10,5 20 100 96 205 65 20 16,5 40 44 M10x70 9 9 23 3,5 7 3,5 05200-215
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Aperçu des articles

Référence L L1
min.

L1
max.

L3 L4 L5 L6 H
min.

H
max.

H1 H2 H4 A
min.

A
max.

M=broche de pression D1 J S S1 S2 F
kN

Poignée
plastique

05130-12 215 54 113 80 18 25,5 130 112 260 73 24 19 40 44 M12x80 9 12 26 4 8 4,6 05200-220


