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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Tube de guidage en acier de cémentation 1.7139.

Finition :
cémenté.

Nota :
Les tubes de guidage en acier servent à guider et à positionner avec précision des
composants dans les processus de fabrication exigeants. Nos tubes de guidage
peuvent être utilisés dans les applications de production d'outils et de moules afin
d'améliorer la précision, la répétabilité et l'efficacité des processus de fabrication.

Nos tubes de guidage sont largement utilisés dans différents domaines de la
fabrication d'outils et de moules, parmi lesquels :

- les procédés de moulage par injection
- les procédés de poinçonnage et de formage
- l'usinage de précision
- la transformation des matières plastiques
- la transformation des métaux
- l'industrie automobile
- l'ndustrie électronique

Accessoires :
Rondelles pour tubes de guidage en acier 07375-12.

Dessins

Aperçu des articles

Référence D D1 L

23678-10020 10 6,2 20
23678-10030 10 6,2 30
23678-10040 10 6,2 40
23678-10050 10 6,2 50
23678-10060 10 6,2 60
23678-10070 10 6,2 70
23678-10080 10 6,2 80
23678-10100 10 6,2 100
23678-10120 10 6,2 120
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Aperçu des articles

Référence D D1 L

23678-10140 10 6,2 140
23678-14030 14 8,5 30
23678-14040 14 8,5 40
23678-14050 14 8,5 50
23678-14060 14 8,5 60
23678-14070 14 8,5 70
23678-14080 14 8,5 80
23678-14100 14 8,5 100
23678-14120 14 8,5 120
23678-14140 14 8,5 140
23678-14160 14 8,5 160
23678-14180 14 8,5 180
23678-18040 18 10,5 40
23678-18060 18 10,5 60
23678-18080 18 10,5 80
23678-18100 18 10,5 100
23678-18120 18 10,5 120
23678-18140 18 10,5 140
23678-18160 18 10,5 160
23678-18180 18 10,5 180
23678-18200 18 10,5 200
23678-18220 18 10,5 220
23678-18240 18 10,5 240
23678-24060 24 13 60
23678-24080 24 13 80
23678-24100 24 13 100
23678-24120 24 13 120
23678-24140 24 13 140
23678-24160 24 13 160
23678-24180 24 13 180
23678-24200 24 13 200
23678-24240 24 13 240
23678-30080 30 17 80
23678-30100 30 17 100
23678-30120 30 17 120
23678-30140 30 17 140
23678-30160 30 17 160
23678-30180 30 17 180
23678-30200 30 17 200
23678-30220 30 17 220
23678-30240 30 17 240
23678-30260 30 17 260
23678-30280 30 17 280
23678-30300 30 17 300


