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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Thermoplastique polyamide 66.
Joint torique : caoutchouc (NBR).

Finition :
noir.

Plage de température :
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.

Indication de dessin :
Forme A : avec symbole remplissage
Forme B : avec symbole remplissage et évent

1) Joint torique
2) Event, forme B uniquement

Dessins

Aperçu des articles

Référence Forme D D1 L L1

28030-120014 A 20 G1/4 9 9
28030-120038 A 20,5 G3/8 9 10
28030-128012 A 28 G1/2 10,5 10,5
28030-131034 A 31 G3/4 12 11
28030-139100 A 39 G1 12 12
28030-149114 A 49 G1 1/4 13 13,5
28030-155112 A 55 G1 1/2 14,7 14,5
28030-168200 A 68,5 G2 15 16

28030-1201415 A 20 M14X1,5 9 9
28030-1201615 A 20 M16X1,5 9 10
28030-1281815 A 28 M18X1,5 10,5 10
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Aperçu des articles

Référence Forme D D1 L L1

28030-1282015 A 28 M20X1,5 10,5 10
28030-1282215 A 28 M22X1,5 10,5 10
28030-220014 B 20 G1/4 9 9
28030-220038 B 20,5 G3/8 9 10
28030-228012 B 28 G1/2 10,5 10,5
28030-231034 B 31 G3/4 12 11
28030-239100 B 39 G1 12 12
28030-249114 B 49 G1 1/4 13 13,5
28030-255112 B 55 G1 1/2 14,7 14,5
28030-268200 B 68,5 G2 15 16

28030-2201415 B 20 M14X1,5 9 9
28030-2201615 B 20 M16X1,5 9 10
28030-2281815 B 28 M18X1,5 10,5 10
28030-2282015 B 28 M20X1,5 10,5 10
28030-2282215 B 28 M22X1,5 10,5 10


