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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Acier classe de résistance : 5.8.

Finition :
Bruni.

Nota :
Les vis sans tête à bout sphérique se combinent avec les patins 07142 pour réaliser
des vis de serrage.
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Dessins

Aperçu des articles

Référence D1 L1 D2 D3 L L2 L3 L4 L5 SW
07121-06X30 M6 30 4,5 3,5 24,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
07121-06X35 M6 35 4,5 3,5 29,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
07121-06X40 M6 40 4,5 3,5 34,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
07121-06X50 M6 50 4,5 3,5 44,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
07121-08X35 M8 35 6 4,8 27,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
07121-08X40 M8 40 6 4,8 32,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
07121-08X45 M8 45 6 4,8 37,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
07121-08X50 M8 50 6 4,8 42,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
07121-08X60 M8 60 6 4,8 52,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
07121-10X50 M10 50 8 6,5 41 7,2 6,3 9 5 5
07121-10X55 M10 55 8 6,5 46 7,2 6,3 9 5 5
07121-10X60 M10 60 8 6,5 51 7,2 6,3 9 5 5
07121-10X65 M10 65 8 6,5 56 7,2 6,3 9 5 5
07121-10X80 M10 80 8 6,5 71 7,2 6,3 9 5 5
07121-12X60 M12 60 8 6,5 50,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
07121-12X65 M12 65 8 6,5 55,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
07121-12X70 M12 70 8 6,5 60,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
07121-12X80 M12 80 8 6,5 70,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6


