95016 Rodillos guia y ruedas fijas de la maquina eléctricamente conductores, I

version estandar

Descripcion

Material:

Carcasa de chapa de acero.

Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplastica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.

Version:
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guia con rodamiento de bolas de 2
piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.

Indicacion:

Eje de rueda atornillado. Rodillos guia y ruedas fijas con placa para atornillar. Ruedas
conductoras de electricidad lisas de color gris. La resistencia 6hmica de la rueda es
menor de 10%Q.

Aplicacion:

Para proteccion de la descarga electrostatica, que se puede producir por el producto
transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guia y
ruedas fijas eléctricamente conductoras. Asi se pueden evitar dafios a los productos
transportados delicados o también una descarga electrostatica de un vehiculo
dolorosa para el usuario.

Rango de temperatura:
De -20°C a +60°C.

Rodillos guia Ruedas fijas
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95016 Rodillos guia y ruedas fijas de la maquina eléctricamente conductores, I

version estandar

Rodamiento de la corona giratoria:

95016-11080321  Ruedas fijas sin sistema de bloqueo cojinete de deslizamiento - 132|55|60| 85|80 | 9 (100 80 |76/102| - 65
95016-11100321  Ruedas fijas sin sistema de bloqueo cojinete de deslizamiento - 132|55|60| 85 {100/ 9 {100 80 |76|125| - 70
95016-11125321  Ruedas fijas sin sistema de bloqueo cojinete de deslizamiento | - [32(55/60| 85 [125| 9 {100 80 (76/150| - 80
95016-11160401  Ruedas fijas sin sistema de bloqueo cojinete de deslizamiento - 140/75|80|110(160(11{140 105| - |195| - 130
95016-11200401  Ruedas fijas sin sistema de bloqueo cojinete de deslizamiento | - |40/75(80/110|200{11 {140 105| - [235| - 160
95016-1108032  Rodillo guia sin sistema de bloqueo cojinete de deslizamiento  |38/32/55|60| 85 | 80 | 9 {100 80 |76/102| 78 65
95016-1110032  Rodillo guia sin sistema de bloqueo cojinete de deslizamiento  |36/32/55(60| 85 {100 9 {100 80 |76/125| 86 70
95016-1112532  Rodillo guia sin sistema de bloqueo cojinete de deslizamiento  |40|32|55|60| 85 {125 9 |100 80 (76/150|102,5 80
95016-1116040  Rodillo guia sin sistema de bloqueo cojinete de deslizamiento  |54|40/75/80|110{160|11|140 105| - |195| 134 130
95016-1120040  Rodillo guia sin sistema de bloqueo cojinete de deslizamiento  |54/40/75(80(110{200|11|140 105| - |235| 154 160
95016-11080322  Rodillo guia con sistema de bloqueo stop-fix cojinete de deslizamiento  |38/32/55|60| 85 | 80 | 9 {100 80 |76|102| 78 65
95016-11100322  Rodillo guia con sistema de blogueo stop-fix cojinete de deslizamiento  |36|32|/55(60| 85 {100 9 {100 80 (76125 86 70
95016-11125322  Rodillo guia con sistema de bloqueo stop-fix cojinete de deslizamiento  |40|32|55(60| 85 |125| 9 {100 80 |76/150(102,5 80
95016-11160402  Rodillo guia con sistema de bloqueo stop-fix cojinete de deslizamiento  |54|40/75/80|110{160|11|140 105| - |195| 134 130
95016-11200402  Rodillo guia con sistema de bloqueo stop-fix cojinete de deslizamiento  |54/40/75(80(110{200|11|140 105| - |235| 154 160
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