03089-10 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con boton de maniobra I

de plastico, proteccion contra torsion e inclinacion de ataque

Descripcion

Material:

Version de acero:

Clavija de blogueo endurecida: clase de resistencia 5.8.

Version de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida: casquillo roscado 1.4305. Clavija de bloqueo 1.4034.

Boton de maniobra de termoplastico gris antracita.

Version:
Version de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y brufida.

Version de acero inoxidable:
: C C Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
' Indicacion:
| Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posicién de bloqueo
: ! ! por fuerzas transversales. Mediante la proteccion contra torsién se garantiza que
C ! ] C ) ( T ) no cambie la posicion del perno del manguito. La inclinacién de ataque permite una
colocacion automatica del perno mediante fuerzas transversales unilaterales. Los
* tornillos se sueltan hasta la marca del perno, lo que permite un giro de la inclinacion
de ataque en la clavicula de 60°.
] Montaje:
‘ Los tornillos se sueltan mediante hexagono.
(:-g ) F}g—j} A peticion:
‘:f'D— Modelos especiales.

ﬁ Accesorios:

Anillos distanciadores 03089

Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: sin contratuerca

=1 Forma B: con contratuerca

:% 1) Anillo de marcacion
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