06938 Empuiaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de I

empuiadura de plastico e inclinacion por los dos lados

Descripcion

Material:
Puntas de termoplastico reforzado con perlas de vidrio, negro.
Tubo de unién de aluminio EN AW-6060 o acero inoxidable 1.4301.

Version:

Tubo de unidn de acero pulido y colores naturales anodizados o con envoltura de
plastico acanalada.

Tubo de unién de acero inoxidable, rectificado.

Indicacion:

Las puntas de empufiadura tienen 4 empufaduras salientes de sujecion en la
zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de union, estos se raspan y
proporcionan un alojamiento exacto.

Los tornillos de fijacién cincados, asi como las arandelas de apoyo y las tuercas
adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.

Montaje:
Desde el lado de manejo.
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06938 Empuiaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de I

empuiadura de plastico e inclinacion por los dos lados

06938-2501 aluminio pulido y anodizado 250 | 44| 30X1,5 M10x45 |80 294 1000
06938-3001 aluminio pulido y anodizado 300 |44| 30X1,5 M10x45 |80 344 1000
06938-3501 aluminio pulido y anodizado 350 (44| 30X1,5 M10x45 |80 394 1000
06938-4001 aluminio pulido y anodizado 400 | 44| 30X1,5 M10x45 |80 444 1000
06938-5001 aluminio pulido y anodizado 500 (44| 30X1,5 M10x45 |80 544 1000
06938-6001 aluminio pulido y anodizado 600 | 44| 30X1,5 M10x45 |80 644 1000
06938-2502 aluminio envoltura de plastico acanalada 250 (44| 30X1,5 M10x45 |80 294 1000
06938-3002 aluminio envoltura de plastico acanalada 300 (44| 30X1,5 M10x45 |80 344 1000
06938-3502 aluminio envoltura de plastico acanalada 350 (44| 30X1,5 M10x45 |80 394 1000
06938-4002 aluminio envoltura de plastico acanalada 400 (44| 30X1,5 M10x45 |80 444 1000
06938-5002 aluminio envoltura de plastico acanalada 500 (44| 30X1,5 M10x45 |80 544 1000
06938-6002 aluminio envoltura de plastico acanalada 600 | 44| 30X1,5 M10x45 |80 644 1000
06938-2503 acero inoxidable - 250 |44 | 30X1,5 M10x45 |80 294 1000
06938-3003 acero inoxidable - 300 | 44| 30X1,5 M10x45 |80 344 1000
06938-3503 acero inoxidable - 350 |44 | 30X1,5 M10x45 |80 394 1000
06938-4003 acero inoxidable - 400 | 44| 30X1,5 M10x45 |80 444 1000
06938-5003 acero inoxidable - 500 | 44| 30X1,5 M10x45 |80 544 1000
06938-6003 acero inoxidable - 600 |44 | 30X1,5 M10x45 |80 644 1000
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