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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Aço inoxidável 1.4301.

Versão:
pré-tensionada.

Indicação para encomenda:
Unidade de embalagem: 5 metros com número ímpar de elos. Ambas as
extremidades com um elo interno. Os elos de emenda devem ser encomendados
separadamente.

Indicação:
Correntes de rolos modelo europeu, conforme DIN ISO 606, com placas curvadas
(N° ISO 06 com placas retas). Todas as correntes são fornecidas pré-tensionadas.
Não lubrificadas: as correntes devem ser lubrificadas de acordo com cada caso de
aplicação.
As correntes de rolos em aço inoxidável oferecem uma ótima proteção contra
corrosão e uma boa resistência química. Elas podem ser utilizadas tanto em
aplicações com água como sob altas temperaturas.
B7 = Valor máximo para elos de emenda.
Passo = PxB1

Faixa de temperatura:
-20 °C até +400 °C.

Desenhos
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Visão geral dos artigos

Código do artigo Nº. ISO Passo
polegada

Passo
mm

B2 B4 B7 D1 D2 G ~L Número
de elos

Carga de
ruptura

F min. kN
22212-0380732525 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 8,53 13.5 3,3 6,35 3,28 8,26 ~5000 525 6,6
22212-0120516393 08 B-1 1/2X5/16 12,7 x 7,75 11,3 17 3,9 8,51 4,45 11,81 ~5000 393 12
22212-0580308315 10 B-1 5/8X3/8 15,875 x 9,65 13,28 19,6 4,1 10,16 5,08 14,73 ~5000 315 15
22212-0340716263 12 B-1 3/4X7/16 19,05 x 11,68 15,62 22,7 4,6 12,07 5,72 16,13 ~5000 263 17
22212-1001702197 16 B-1 1X17,02mm 25,4 x 17,02 25,45 36,1 5,4 15,88 8,28 21,08 ~5000 197 40


