02001 Apoios de esfera auto-alinhante com angulos de inclinacao 14° e 20°

Descricao

Material:

Corpo: ago.

Esfera: aco resistente a ferrugem e aos &cidos.
Forma M com elemento de encaixe de metal duro.

Versao:
Corpo da peca brunido, esfera com superficie sem tratamento.

Indicacéo:

0Os apoios auto-alinhantes sdo utilizados para apoiar € fixar pecas de trabalho, tanto
usinadas como nao usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e
posicionadores na fabricacdo de dispositivos e ferramentas.

Patenteado.

Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou aparafusados
na rosca D2 . Assim, é possivel obter de forma simples uma versdo com rosca
macho.

Esfera protegida contra torcéo.

Vantagens:

- 0 apoio com esfera auto-alinhante € giratdrio.

- Capacidade de absorcéo de grande forca para suporte de carga.

- Um 0-Ring embutido evita a entrada de sujeira e particulas externas, garantindo
assim um funcionamento seguro.
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Forma C, esfera plana com face lisa
02001-1061 C 14° 12 M6 | 7 | 175 | 125 |6 | 196 | 17 10 14
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max. kN (apenas

Cédigo do artigo Esfera ¢ Capacidade de carga
com carga estatica)

02001-106 C 6

02001-108 C 20° |22 M8 |11 26 - 9| 277 | 24 16 34
02001-1101 C 20° | 18 M10 | 11 26 20 | 9| 277 | 24 16 34
02001-110 C 20° |22 M10 | 11 26 - 9| 277 | 24 16 34
02001-112 C 20° |22 Mi12 | 11 26 - 9| 277 | 24 16 34
02001-1161 C 20° | 26 M16 | 18| 40 30 |15| 416 | 36 25 90
02001-116 C 20° | 34 Mi16 | 18| 40 - 15| 416 | 36 25 90
02001-120 C 20° | 34 M20 | 18| 40 - 15| 416 | 36 25 90

Forma M, esfera plana com face recartilhada de metal duro

Codigo do artigo Forma a D1 D2 D3 D4 H H1 | H2 E T Esfera o Capacidade de carga
max. kN (apenas
I | com carga estatica)

02001-9061 M 6,35 | 17,5 |06 125 | 196 | 6

02001-906 M 14° 116 | M6 | 7 | 635 | 175 |06 - 196 | 6 10 17 14
02001-908 M 20° 22| M8 |11| 7,5 26 |08 - 27,7 | 9 16 24 34
02001-9101 M 20° |18 | M10 | 11| 7,5 26 |08 20 | 277 |9 16 24 34
02001-910 M 20° 22| M10 | 11| 7,5 26 |08 - 27,7 | 9 16 24 34
02001-912 M 20° 22| M12 |11 | 7,5 26 |08 - 27,7 |9 16 24 34
02001-9161 M 20° (26| M16 |18 | 127 | 40 |09 30 | 416 |15 25 36 90
02001-916 M 20° 34| M6 |18 | 127 | 40 (09 - 416 |15 25 36 90
02001-920 M 20° 34| M20 | 18| 127 | 40 |09 - 416 |15 25 36 90
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