
07216 Porca sextavada com flange e serrilhados
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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Aço.

Versão:
Superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Superfície temperada mín. 550HV.

Indicação:
As nervuras de travamento se impreguinam no material oposto. Com isso, é criada
uma união por fechamento de forma que, por sua característica autotravante,
impede o afrouxamento acidental da junção. Pode ser reutilizado várias vezes.

Desenhos

Visão geral dos artigos

Código do artigo Classe de resistência Superfície
Corpo básico

D D1 H SW N
(quantidade)

07216-405 10 superfície sem tratamento (preto) M5 11,2 4,3 8 28
07216-406 10 superfície sem tratamento (preto) M6 14,2 5,5 10 36
07216-408 10 superfície sem tratamento (preto) M8 18,2 7 13 48
07216-410 10 superfície sem tratamento (preto) M10 21 8,5 15 48
07216-412 10 superfície sem tratamento (preto) M12 24 10 17 60
07216-416 10 superfície sem tratamento (preto) M16 31 14 24 72
07216-305 10 zincada M5 11,2 4,3 8 28
07216-306 10 zincada M6 14,2 5,5 10 36
07216-308 10 zincada M8 18,2 7 13 48
07216-310 10 zincada M10 21 8,5 15 48
07216-312 10 zincada M12 24 10 17 60
07216-316 10 zincada M16 31 14 24 72


