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07124 Manipulos de torque com regulagem de alta precisao

Descricao

Material:
Manipulo e parafuso de ajuste em aluminio.
Bucha e pino em ago 5.8.

Verséo:
Manipulo e parafuso de ajuste anodizados.
Bucha brunida e pino zincado.

Indicacéo:

0 torque necessario sera ajustado por meio de um parafuso de regulagem e uma
escala graduada. O valor ajustado podera ser fixado através de um parafuso de
aperto posicionado lateralmente. Ao atingir o torque definido, 0 manipulo de torque
emitira um ruido perceptivel. O torque de desaperto é maior do que o de aperto, de
modo que 0 manipulo possa ser solto sem problemas.

A versdo com rosca fémea possui um furo passante posicionado no parafuso de
ajuste, possibilitando assim que os manipulos de torque possam ser instalados
sobre barras roscadas.

Precisdo do torque ajustado + 5%.

Sob consulta:
Outros comprimentos de rosca.
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07124 Manipulos de torque com regulagem de alta precisao

Rosca fémea
Cédigo do artigo
07124-105 M5 10 26 20 2 26 8 0,05-0,1
07124-106 M6 10 26 20 2 26 8 0,1-0,25
07124-208 M8 15 30 24 4 30 8 0,25-0,5
07124-210 M10 15 30 24 4 30 8 05-1

Rosca macho

Codigo do artigo

07124-105X30 2 8 0,05-0,15
07124-105X40 M5 10 26 20 2 26 8 40 0,05-0,15
07124-106X30 M6 10 26 20 2 26 8 30 0,1-0,25
07124-106X40 M6 10 26 20 2 26 8 40 0,1-0,25
07124-208X40 M8 15 30 24 4 30 8 40 0,25-0,5
07124-208X50 M8 15 30 24 4 30 8 50 0,25-0,5
07124-210X40 M10 15 30 24 4 30 8 40 05-1

07124-210X50 M10 15 30 24 4 30 8 50 05-1
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