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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.

Versão:
Superfície sem tratamento.

Indicação:
Esferas transferidoras possuem uma grande área de apoio.
Devido à fixação por furos, oferece alta estabilidade e capacidade de carga.
A vedação moldada da esfera de suporte fica do lado externo.

Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Desenhos
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Visão geral dos artigos

Código do artigo DK D D1 D2 H H1 L Torque de
aperto dos

parafusos Nm

Capacidade
de carga C

(N)
95182-01-190820 19 25,4 32,1 M8 50,2 4,7 20 15 250
95182-01-190835 19 25,4 32,1 M8 75,2 4,7 45 15 250


