23404-01 Juntas universais duplas de aco inoxidavel com mancal de

deslizamento, semelhantes a DIN 808

Descricao

Material:
Aco inoxidavel 1.4301.

Versao:
Superficie sem tratamento.

Indicacéo:
Juntas universais com mancal de deslizamento podem ser giradas 90°. A rotacéo
maxima corresponde a 500 Rpm.

As juntas universais estdo montadas livres de folga. Através da alta resisténcia a
corrosdo, elas sdo adequadas especialmente para aplicagoes ao ar livre ou para
aplicagdes nas industrias quimicas, alimenticias ou farmacéuticas.

0s componentes das juntas universais de aco inox nio s&o temperados. Com isso,
as condicdes de utilizagao e os valores-limite se encontram muito abaixo das juntas
universais de aco. As diretivas para a selecéo de juntas universais de ago inoxidavel
devem ser determinadas individualmente pelo usudrio de acordo com a respectiva
aplicacéo.
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23404-01-06056 - 6 16 56 17 | 8 | 22 furo de ajuste sem ranhura -
23404-01-08062 - 8 16 62 20 | 11| 22 furo de ajuste sem ranhura -
23404-01-10074 - 10 | 22 74 24 | 12 | 26 furo de ajuste sem ranhura -
23404-01-12086 - 12 ] 25 86 28 | 13 | 30 furo de ajuste sem ranhura -
23404-01-16105 - 16| 32 105 | 34 | 16 | 37 furo de ajuste sem ranhura -
23404-01-20129 - 20 | 42 129 | 41 | 18 | 47 furo de ajuste sem ranhura -
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23404-01 Juntas universais duplas de aco inoxidavel com mancal de

deslizamento, semelhantes a DIN 808

Cédigo do artigo D1 L L1 L2 L3 Tipo de
produto

23404-01-25163 - furo de ajuste sem ranhura

23404-01-106056 2 6 16 56 17 | 8 | 22 furo de ajuste com ranhura 7
23404-01-108062 2 8 16 62 20 | 11| 22 furo de ajuste com ranhura 9
23404-01-110074 3 10 | 22 74 24 | 12 | 26 furo de ajuste com ranhura 11,4
23404-01-112086 4 12 | 25 86 28 | 13 | 30 furo de ajuste com ranhura 13,8
23404-01-116105 5 16 | 32 105 | 34 | 16 | 37 furo de ajuste com ranhura 18,3
23404-01-120129 6 20 | 42 129 | 41 | 18 | 47 furo de ajuste com ranhura 22,8
23404-01-125163 8 25| 50 163 54 | 26 | 55 furo de ajuste com ranhura 28,3
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